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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Similar to illustration

Zaslepki stuzg do bezpiecznego zamykania niewykorzy-
stanych wyjs$¢ kablowych w elementach uszczelniajgcych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Blind plug, Cabtite (system wpustdéw kablowych),
Poliamid, czerwony, Wysokos$¢: 22 mm, Szerokos$é:
20 mm, Gteboko$é: 22 mm, -60 °C...100 °C, IP66

Nr zam. 2652440000

Typ CABTITE BP 20MM PA

GTIN (EAN) 4050118662542

llos$¢

25 szt.

Data sporzadzenia 05.12.2025 02:04:51 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 22 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8661 inch
Wysokos$é 22 mm Wysokos¢ (cale) 0.8661 inch
Szeroko$é 20 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7874 inch
Dtugosc¢ 22 mm Dtugosc (cale) 0.8661 inch
Srednica 20 mm Masa netto 1.1g
Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

$rednica kabla zewnetrzna, maks. 20 mm $rednica kabla zewnetrzna, min. 20 mm
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Halogenki Nie

Stopien ochrony IP66 Materiat podstawowy Poliamid
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000879 ETIM 9.0 EC000879
ETIM 10.0 EC000879 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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