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Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy modut magistrali jest wyjgtkowo
kompaktowy i moze pomiesci¢ wktadki z interfejsem
megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modutu
mozna podtgczy¢ 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabi-
tow).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2652760050

Typ HDC XX5E01 FFSXXXX-0050
GTIN (EAN) 4050118660692

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Srednica 6.5 mm Masa netto 1149
Temperatury
Temperatura graniczna -30°C..90°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2acbc63f-7fbe-465a-860d-49cfb7bbebbb
Specyfikacje techniczne kabla
Dtugos¢ kabla 05 m kolor ptaszcza zielony
Ekranowane Tak Halogenki Nie, bezhalogenowy
izolacja PE Materiat ptaszcza PUR
Kodowanie kolorami biaty, z6tty, niebieski,

pomaranczowy
Dane ogolne
Liczba biegunéw 4 Dtugos¢ kabla 0.5m
kodowanie Kodowanie D Powierzchnia styku Au (ztoto)
Szybkos$¢ przesytania danych 100 MBit/s Opor izolacji 2108 Q
Kategoria Cat. be Napigecie znamionowe 250V
Znamionowe natezenie pradu 4 A Cykle wpinania =100
Typ ztgcze zenskie Stopien zanieczyszczenia 2
Wersja przeciwna Zeniskie Wersja strony modutu Zenskie
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-07
ECLASS 15.0 27-06-03-07
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