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Przektadnik prgdowy réznicowy (monitorowanie nateze-
nia prgdu resztkowego, RCM)

Ten typ specjalizuje sie w wykrywaniu pradéw resztko-
wych w sieciach AC 3/4-drutowych.

Jego szczegdlne witasciwosci to:

Wysoce czuty czujnik prgdu do wykrywania nawet naj-
mniejszych praddéw resztkowych, stata histereza przeta-
czania 5%, wysokie bezpieczenstwo dzieki wbudowanej
ochronie przed przepigeciami i pokryciu szerokiego zakresu
czestotliwosci.

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Whtacznik réznicowo-pradowy (RCM), Prad pier-
wotny: 18 A, Przewodnik okragty: 20.00 mm, Prze-
ktadnik pradowy z rdzeniem rozdzielonym

Nr zam. 2656270000
Typ KCMA-RCM-23D
GTIN (EAN) 4050118666366
lloéé 1 szt.

Producent MBS AG

Data sporzadzenia 17.12.2025 05:09:25 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 106 mm Gtebokos¢ (cale) 4.1732 inch

Szeroko$é 58 mm Szeroko$¢ (cale) 2.2835 inch

Dtugosc¢ 93 mm Dtugosc (cale) 3.6614 inch

Masa netto 240g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -5°C..45°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wejscie pradu pomiarowego

Pomiar pradu resztkowego Tak

Wiasciwosci elektryczne

klasa doktadnosci 1 Prad wtérny 0..0.04 A

Temperatura przewodu uzwojenia 70°C Wspétczynnik przenoszenia 1:600

pierwotnego

pasmo czestotliwosci 30...1000 Hz Prad pierwotny 18 A

Wymiary przewodoéw pod napieciem

rodzaj przewodu Tylko przewodniki z Przewodnik okragty 20.00 mm
izolacja

Szyna 20 x 30 mm Miejsce instalacji Do zastosowania

wewnatrz pomieszczen

Wiasciwosci techniczne

Stopien ochrony IP20 Klasa izolacji E

Cieplny prad znamionowy ciagty Icieplny 60 x Iznam. przez 1 Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
sekunde

Koordynacja izolacji

standard EN 60044/1 klasa doktadnosci 1

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02

ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Rysunki
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