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RoHS

Vnmrum

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach mozna stosowac
do oznaczania przewodow i kabli o $Srednicy zewnetrznej
do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest moco-
wany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.
Ochrona oznaczenia przed brudem i $cieraniem poprzez
owinigcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiemta-
twe i szybkie drukowanie przy uzyciu drukarki termotrans-
ferowej wysokiej jakosci

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja THM, Znaczniki kabli i przewodoéw, 3 - 7 mm, 25.4
x 31.8 mm, biaty

Nr zam. 2657140000

Typ THM WO VIN 25.4/31.8 WS

GTIN (EAN) 4050118675276

llosé 2000 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.07 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0028 inch
Wysokos$é 25.4 mm Wysokos¢ (cale) 1inch
Szeroko$é 31.8 mm Szeroko$¢ (cale) 1.252 inch
Masa netto 0.12¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Klej Klej poliakrylanowy

Rodzaj nadruku neutralna

Metoda nadruku Transfer ciepta

Wykonanie samoprzylepny

Szeroko$¢ 31.8 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny biaty

Halogenki Tak

Materiat podstawowy warstwa winylu

Nadrukowane znaki bez

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Szpula z etykietami

Aprobata zgodnie z UL 969 Nie

Kompatybilna drukarka THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Label reel = Conductor and cable markers

Zakres temperatury stosowania -40...80 °C

llo$¢ na rolke 2000

Markery przewodoéw i kabli

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10 Halogenki Tak
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 12 Przekréj przytacza przewodu, maks. 38 mm?2
Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 7 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 3 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu 3-7mm Przekréj przytacza przewodu 38 mm?
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON MM 110/360 SW Wersja
Nr zam. 2005070000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118390049

llos¢ 18T
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