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Zdjecie produktu

3-biegunowe szyny rozdziatu fazy w wersji meskiej sg
wykorzystywane do rozdzielania potencjatu do innych
komponentéw w szafie sterowniczej, takich jak wytacz-
niki, wytaczniki pragdu resztkowego i inne urzadzenia insta-
lacyjne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Szyna zbiorcza fazy (ztaczki), 63, Liczba biegundw:
15, Izolowany:, 10

Nr zam. 2658570000

Typ S-3L-268/10

GTIN (EAN) 4050118671957

llosé 20 szt.

Status dostawy element wycofywany z produkcji

Dostepne do 2024-08-30T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny S-1L-1000/10

RoHS

Vnmrum

Data sporzadzenia 26.02.2026 08:26:12 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 15 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5906 inch
Wysokos$é 27.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.0827 inch
Szeroko$é 268 mm Szeroko$¢ (cale) 10.56512 inch
Masa netto 98 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Liczba biegunéw 15

dane tworzywa

Barwny szary

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 10 mm?2 Napiecie znamionowe 400V
Znamionowe natezenie pradu 63 A

wymiary

Raster w mm (P) 17.80 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000215 ETIM 9.0 EC000215
ETIM 10.0 EC000215 ECLASS 14.0 27-37-13-06
ECLASS 15.0 27-37-13-06
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Zaslepki i ostony

Zaslepki i pokrywy zapewniajg wymagane odlegtosci
izolacyjne w systemie, nawet po skréceniu dtugosci szyn
zbiorczych lub w przypadku stykéw swobodnych oraz
gwarantujg bezpieczenstwo palcéw zgodnie z norma DIN

EN 50274.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ END CAP G+S 3L/10 Wersja
Nr zam. 2659000000 Pokrywa ztgcza, szary, Wysokos$é: 20.2 mm, Szeroko$¢: 8.2 mm,
GTIN (EAN) 4050118671520 Gtebokosé: 14.5 mm
llos¢ 10 ST

Zaciski wejsciowe

Nasze moduty doprowadzajgce zasilanie utatwiajg

obstuge podczas zasilania systemu. Na przyktad, promien
. giecia przewodu mozna zmniejszy¢, korzystajac z modutu
< doprowadzenia zasilania z bocznym wejsciem.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FIT 25 GN Wersja

Nr zam. 2659050000 Przytacze dodatkowe (terminal), 25 mm?2
GTIN (EAN) 4050118671483

llos¢ 10 ST

Typ FIT 25 SN Wersja

Nr zam. 2659060000 Przytacze dodatkowe (terminal), 25 mm?2
GTIN (EAN) 4050118671476

llosé 30 ST

Typ FIT 50 GN Wersja

Nr zam. 2659070000 Przytacze dodatkowe (terminal), 50 mm?2
GTIN (EAN) 4050118671469

llos¢ 38T

Typ FIT 50 GN/F Wersja

Nr zam. 2659090000 Przytacze dodatkowe (terminal), 50 mm?2
GTIN (EAN) 4050118671445

llos¢ 38T

Typ FIT 50 SN Wersja

Nr zam. 2659080000 Przytacze dodatkowe (terminal), 50 mm2
GTIN (EAN) 4050118671452

lloé¢ 3ST
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Aktualizacja katalogu / Rysunki 4


https://eshop.weidmueller.com/p/2659000000
https://eshop.weidmueller.com/p/2659050000
https://eshop.weidmueller.com/p/2659060000
https://eshop.weidmueller.com/p/2659070000
https://eshop.weidmueller.com/p/2659090000
https://eshop.weidmueller.com/p/2659080000

Karta katalogowa Weidmiiller §

S-3L-268/1 0 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Typ FIT 50 SN/F Wersja

Nr zam. 2659100000 Przytacze dodatkowe (terminal), 50 mm?2
GTIN (EAN) 4050118671438

llogé 3ST

Zaslepkii ostony

Zaslepki i pokrywy zapewniajg wymagane odlegtosci
izolacyjne w systemie, nawet po skréceniu dtugosci szyn
zbiorczych lub w przypadku stykéw swobodnych oraz
gwarantujg bezpieczenstwo palcéow zgodnie z norma DIN

EN 50274.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ PROTECTION COVER G+S /5 Wersja
Nr zam. 2659040000 Pokrywa ztacza, z6tty, Wysokos$é: 18.3 mm, Szerokos$é: 8.1 mm,
GTIN (EAN) 4050118671490 Gtebokosé: 18 mm
llos¢ 10 ST
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