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Zdjecie produktu

)
7

Nasze moduty doprowadzajace zasilanie utatwiajg
obstuge podczas zasilania systemu. Na przyktad, promien
giecia przewodu mozna zmniejszy¢, korzystajac z modutu
doprowadzenia zasilania z bocznym wejsciem.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przytacze dodatkowe (terminal), 50 mm?2
Nr zam. 2659070000

Typ FIT 50 GN

GTIN (EAN) 4050118671469

llos¢ 3 szt.

Status dostawy
Dostepne do

W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 27 mm Gtebokos¢ (cale) 1.063 inch
Wysokos$é 39.7 mm Wysokos¢ (cale) 1.5663 inch
Szeroko$é 17.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7008 inch
Masa netto 28g

Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Informacje ogodlne

Liczba biegunéw 1

dane tworzywa

Barwny szary

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 50 mm?2 Znamionowe natezenie pradu 150 A
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08
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