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Wydajniej. Proscie;j.

u-remote.Weidmuller u-remote - nasza innowacyjna kon-
cepcja systemu zdalnych 1/0 o stopniu ochrony IP 20,
ktora koncentruje sie na korzysciach dla uzytkownika: pro-
jektowaniu dostosowanym do potrzeb, szybszym mon-
tazu, bezpieczniejszym rozruchu oraz wyeliminowaniu
przestojow w celu uzyskania znacznej poprawy wydajno-

$ci i produktywnosci.

Zmniejsz rozmiar swoich szafek sterowniczych, dzieki sys-
temowi u-remote o najwezszej modutowej konstrukcji na
rynku i mniejszej liczbie potrzebnych modutéw zasilania.
Nasza technologia u-remote pozwala na montaz beznarze-
dziowy, a modutowa ,warstwowa” konstrukcja oraz wbu-
dowany web serwer przyspieszajg instalacje, zarbwno w
szafie sterowniczej, jak i w maszynie. Diody LED stanu dla
kazdego kanatu oraz dla kazdego modutu u-remote umoz-
liwiaja niezawodna diagnostyke i szybka obstuge.

Nasze produkty zwiekszajg dostepno$é maszyn i syste-
mow oraz zapewniajg ptynnos$é proceséw, od etapu pro-

jektowania az po obstuge.

Korzystanie z u-remote oznacza ,wiekszg wydajnos$¢”. Pro-

Sciej.

RoHS

Vnm-um

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Sprzegacz magistrali zdalnego Wej./Wyj., IP20,
Ethernet, EtherCAT

Nr zam. 2659690000

Typ UR20-FBC-EC-ECO

GTIN (EAN) 4050118674064

llos¢

1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
us

LISTED  koreancerr
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 76 mm Gtebokos¢ (cale) 2.9921 inch
Wysoko$é 120 mm Wysokos¢ (cale) 4.7244 inch
Szeroko$c¢ 52 mm Szeroko$¢ (cale) 2.0472 inch
Masa netto 247 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..+85°C Temperatura eksploatacyjna 0°C..50°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 98e19a7e-033b-4€68-93e3-c47b30de875e
Dane ogodlne
Odpornos$¢ na drgania bHz=<f=<8,4Hz Klasa palnosci wg UL 94 V-0

amplituda 3,5 mm
zgodnie z IEC 60068-2-6,
8,4Hz=<f=< 150 Hz:
przyspieszenie 1 g zgodnie
z [EC 60068-2-6

500V
TS 36

napiecie probiercze
Szyna montazowa

Kategoria przepigciowa ]

Cisnienie powietrza (praca) 2 795 hPa (wysokos¢ <
2000 m) zgodnie z DIN EN
61131-2

Wilgotnos$¢ powietrza (transport) 10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN

61131-2

Cisnienie powietrza (transport) 1013 hPa (wysokos$é O
m) do 700 hPa (wysoko$¢
3000 m) zgodnie z DIN EN

61131-2

Cisnienie powietrza (sktadowanie) 1013 hPa (wysokos¢ O
m) do 700 hPa (wysoko$é
3000 m) zgodnie z DIN EN

61131-2

Wilgotnos$¢ powietrza (praca) 10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN

61131-2

10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN
61131-2

Wilgotnos¢ powietrza (sktadowanie)

Wstrzas 15 gprzez 11 ms,
potsinusoidalne, wg IEC

60068-2-27

Dane przytacza

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16
drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 16

jednodrutowego, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 26

jednodrutowego, min. (AWG)
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Dane techniczne

Rodzaj przytacza PUSH IN Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2

jednodrutowy, max.
Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2
jednodrutowy, min. drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.
Dane systemowe
rodzaj modutu Sprzegacz magistrali Interfejs magistra systemowa u-

remote
Dane przetwarzania 1024 Byte maks. liczba modutow 16
Przytacze 2 taczniki wtykowe RJ45 Protokét magistrali obiektowej EtherCAT
Predko$¢ transmisji dla magistrali 100 Mbit/s Predko$¢ transmisji magistrali 48 Mbit/s
obiektowej, maks. systemowej, maks.
Dane parametrow 1024 Byte Dane diagnostyczne 800 Byte
Zasilacz
Napiecie zasilania 24V DC +20 %/ -15 %, z Prad zasilania systemu, maks. 4 A
magistrali systemowej

Prad zasilania dla IWE ($ciezka pradu 10 A Pobor pradu od Isys, typ. 80 mA
wejsciowego) , maks.
Napiecie zasilania systemu oraz wejscia 24 V DC +20 %/ -15 %
Wazna informacja
Informacje produktowe Dopasowane trzymacze sa dotaczone do zaczepu.
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001603 ETIM 9.0 EC001603
ETIM 10.0 EC001603 ECLASS 14.0 27-24-26-07
ECLASS 15.0 27-24-26-07
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Rysunki
Schemat blokowy Schemat potaczen elektrycznych
=

24V0C

Wyjasnienia dotyczace skrétéw

UR20 - FBC - PN - ECO
__T_ Ec

MOD-TCP = ModbusTCP
EIP = EtherNetIP
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Akcesoria

Akcesoria

Akcesorium systemowe

Odkryj szeroka game akcesoriéw do systemu u-remote
— to idealne dodatki, dzieki ktérym system bedzie dziatat
jeszcze wydajniej i elastyczniej, dopasowujgc sie do
Twoich potrzeb.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ UR20-EBK-ACC Wersja

Nr zam. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

llog¢ 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Wersja

Nr zam. 1339920000 Cover, ,

GTIN (EAN) 4050118144727

lloéé 20 ST

Blank

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1323710000 OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciskane, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126778 Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biaty

llosé 960 ST

Nadruk na zamoéwienie
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Wersja
Nr zam. 1323700000 OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciskane, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126761 Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llogé 192 ST
Blank
- Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
—_— E “ do wszystklich przewodéw oraz wtykévy, a "takze
— podzelsp_o’fow elektro_r_ncznych. System jest |deal_ny
OO do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
— o szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
LT oznacznikow.
| Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
i

Ogdlne dane zamoéwieniowe

tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/8-11.56 MC NE WS

Nr zam. 1341630000

GTIN (EAN) 4050118145946

llos¢ 500 ST

Weidmueller, biaty

Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00

Nadruk na zamoéwienie

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotow elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujgce do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Wersja

Nr zam. 1341610000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118146059 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llosé 100 ST

Akcesoria

Akcesorium systemowe

Odkryj szeroka game akcesoridow do systemu u-remote
— to idealne dodatki, dzieki ktérym system bedzie dziatat
jeszcze wydajniej i elastyczniej, dopasowujac sie do
Twoich potrzeb.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ IE-USB-A-MICRO-1.8M Wersja

Nr zam. 1487980000 Kabel USB, USB A, USB Micro, PVC, 1.8 m
GTIN (EAN) 4050118298451

llogé 18T

Crimping tools

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznegdo i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ PZ25S Wersja
Nr zam. 2903690000 0.14mm?2, 2.5mm?, Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN) 4099986027008
llos$é 18T
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Plugkit

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ UR20-PK-2659690000-SP Wersja

Nr zam. 2702600000 Replacement part
GTIN (EAN) 4050118891652

llos¢ 5 ST
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