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RoHS

COMPLIANT

Szeroka gama napigcia wyj$ciowego wynoszgcego b5, 12,
24 i 48V oraz liczne atesty miedzynarodowe umozliwiajg
bardzo szerokie zastosowanie. Zakres mocy siega od 35
W do 350 W. Indywidualne mozliwosci adaptacji czynig
modut PRO-PM wtasciwym wyborem dla wielu standardo-
wych maszyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Power supply, switch-mode power supply unit
Nr zam. 2660200287

Typ PRO PM 100W 48V 2.3A

GTIN (EAN) 4050118782066

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 129 mm Gtebokos¢ (cale) 5.0787 inch
Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1.1811 inch
Szeroko$é 97 mm Szeroko$¢ (cale) 3.8189 inch
Masa netto 330g¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -20°C..70°C
Wilgotnosé 5..95 % RH
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 015¢3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fade79a
Wejscie
Technika przytaczeniowa ztacze srubowe
Zakres napig¢ zasilania AC 90...264 V AC
Zalecane zabezpieczenie wstepne 4 A przy 230 V AC, charakterystyka C
Zakres czestotliwosci AC 47..63 Hz
Znamionowe napigcie wejsciowe 100..240V AC
Poczatkowy prad rozruchowy max. 45 A
Pobor mocy w zaleznosci od napigcia Rodzaj napiecia AC
wejsciowego Napiecie wejsciowe 230V
Pobér pradu 1.5A
Rodzaj napiecia AC
Napiecie wejsciowe 115V
Pobér pradu 25 A
Znamionowy pobér mocy 116.3 VA
Wyjscie
Moc wyjéciowa 100 W Czas mostkowania przy awarii sieci 20 ms
Technika przytaczeniowa ztgcze $rubowe Znamionowe napigcie wyj$ciowe 48 V DC

Tetnienia resztkowe, warto$ci szczytowe < 150 mVPP

wiaczenia

Mozliwos$¢ tagczenia réwnolegtego

tak, z modutem diodowym

Ochrona przeciwprzecigzeniowa

120%...180%

Inominalny, tryb hiccup z
automatycznym resetem

Ochrona przeciwprzepieciowa wyjscie

55..62 V przy 48 V DC

Napiecie wyjsciowe, uwaga

* 10% tolerancja

znamionowego napigcia
wyjéciowego, ustawiana

potencjometrem

Prad znamionowy

2.3
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Informacje ogodlne

Sprawno$¢ 86% Wilgotnoscé 5..95 % RH
Stopien ochrony IP20 Wskaznik pracy LED zielona: Ready
Potozenie montazowe, wskazowka Montaz w panelu, Derating >50°C (2% / 1°C)
montazowa mocowanie srubowe

Ochrona przed zwarciem Tak

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich
kierunkach

Burst: EN 6 1000-4-4 /
ESD EN 61000-4-2,

EN6 1000-4-3 (HF field),
EN 6 1000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN6 1000-4-8 (Fields), EN
61000-4-11 (Dips)

Badanie odpornosci na zaktécenia
wedtug

Emisja zaktocen zgodnie z wymaganiamiKlasa B

EN 55032

Odpornos$¢ na wibracje IEC 60068-2-6 10...500 Hz, state
przyspieszenie 5 g, 10
minut/cykl, 60 minut/o$

Koordynacja izolacji

Napiecie izolacji wejscie / wyjscie 3 kV
Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie0.5 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie2 kV

Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

Napiecie bezpieczne
60950-1, PELV zgodnie z
EN 60204-1

SELV, zgodnie z norma IEC

Dane podtaczeniowe (wejscie)

Technika przytaczeniowa ztgcze srubowe

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12

kemil , max.
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 21 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 4 mm?2
kemil , min. max.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.34 mm?2
min.

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Technika przytaczeniowa ztacze $rubowe

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 12

kemil , max.
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 21 Przekrdj przytacza przewodu, stywny, 4 mm?2
kemil , min. max.
Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.34 mm?2
min.
Sygnatowy
Wskaznik pracy LED zielona: Ready
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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