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V-TEST lIPrzyrzad probierczy do wtykowych zabezpie-
czen przepieciowych serii VPU AC i VPU PV.Umozliwia
wdrazanie postanowien normy IEC 62305-3 (proby
okresowe)Poreczny przyrzad z wbudowanym akumu-
latorem, pozwalajgcy na dokonywanie pomiaréw miej-
scowychKod QR kieruje do tablicy wielko$ci wzorcowy-
chintuicyjny interfejs uzytkownika (w jezyku angielskim)
V-TEST Il to kompaktowy, przeno$ny przyrzad probier-
czy do wtykowych zabezpieczen przepieciowych serii
VPU AC i VPU PV. Mozna go uzywac¢ do testowania
ochrony przepieciowej w ramach préb okresowych, jakich
wymaga norma IEC 62305-3. Wynik pomiaru na ele-
mencie ochronnym jest prezentowany na podswietlanym
ekranie. Okreélenie stanu elementu ochronnego wymaga
poréwnania wyniku pomiaru z tablicg wielko$ci wzorco-

wych.

Vnmsrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa,
Adapter

Nr zam. 2661050000

Typ V-TEST Il ADP

GTIN (EAN) 4050118704150

lloé¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 20.12.2025 10:01:31 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 60 mm Gtebokos¢ (cale) 2.3622 inch
Wysokos$é 52 mm Wysokos¢ (cale) 2.0472 inch
Szeroko$é 109 mm Szeroko$¢ (cale) 4.2913 inch
Masa netto 500¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10°C...60°C Temperatura eksploatacyjna 0°C..40°C
Wilgotnosé 25 - 75% bez kondensac;ji

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Normy EN 61010-1, EN 61326-1

dane ogoélne

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny czarny
Stopien ochrony IP20

dane techniczne urzadzenia kontrolnego

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Dane ogoélne

Stopien ochrony IP20 Barwny czarny
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002495 ETIM 9.0 EC002495
ETIM 10.0 EC002495 ECLASS 14.0 27-20-11-14
ECLASS 15.0 27-20-11-14
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