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Zdjecie produktu

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w szy-
nie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiller wprowa-
dzit do programu koncoéwki katowe. Dostepne sg wersje
ze $rubg i bez§rubowe. Na trzymaczach mozna umiesz-
cza¢ oznaczniki, rowniez dla oznaczen grupowych. Istnieje
tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria A, Trzymacz
Nr zam. 2661280000
Typ AEB 35 SCL/1 VO
GTIN (EAN) 4050118702163
llos¢ 20 szt.

-

RoHS

\/cumpum
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 36.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.437 inch

Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 37 mm Wysokos$é 52.6 mm

Wysokos¢ (cale) 2.0709 inch Szeroko$c 6 mm

Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch Masa netto 565 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.064 kg CO2 eq.

Informacje ogodlne

Szyna montazowa TS 35

dalsze dane techniczne

rodzaj montazu weciskany Zamykanie bez$rubowo

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

parametry systemu

Szyna montazowa TS 35

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041

ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02

ECLASS 15.0 27-25-03-02
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neutralna

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W
——j‘ oraz do katownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
Dostepne sa oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem

| btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD mogg by¢
= opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do

| nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
Co— J z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
_— M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi

| specyfikacjami etykietowania.

1

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloéé

WAD 5 MC NE WS Wersja

1112910000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
4032248891689 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, biaty

48 ST

z symbolem btyskawicy

I

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W

I oraz do kgtownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.

f Dostepne sg oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem

| btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD moga byé
opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do

| nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

J, z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub

I

e( Ty |,,

M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

-~

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

WAD 5 MC B GE/SW Wersja

1120450000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
4032248901272 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 26ty

48 ST

druk specjalny

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W
oraz do kgtownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
Dostepne sg oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD mogg by¢
opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

WAD 5 MC SDR Wersja

1112930000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
4032248891764 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, wedtug zyczenia klienta

12 ST
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Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
\ do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
| podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
\ do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
\ szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
— oznacznikéw.
I 1 Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
|
|

tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 PLUS MC NE WS Wersja
Nr zam. 1046350000 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248782055 Weidmueller, biaty
llo$¢ 800 ST
neutralna
= Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztgczek z serii W.

Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie

dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciagami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag

[[TILLR PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamodwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 10/8 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1905950000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248528103 Weidmueller, biaty

llos¢ 420 ST

Typ DEK 5/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609820000 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST
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Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X 100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé

GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llo$¢ 18T

WS 8/6
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajgce sie z

» : dwaoéch komponentéw. Twarda cze$é dolna znacznika
0 pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzigki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskow pozwalajgce skompensowacé nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepow, ktére maja tendencje
do kumulowania sig, szczegdlnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$é zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$é druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelnos$é napiséw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
e Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
* Duza etykieta zapewniajaca optymalng czytelnos¢
» Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 8/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007160000 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118391879

llosé 600 ST
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ZGB ruchomy wspornik szyldow grupowych

ZGB 15 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztacz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.

ZGB 30 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ ZGB 30 Wersja

Nr zam. 1611930000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskéw, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llogé 20 ST
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