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Juz dzisiaj dostosuj swojg tgcznos$¢ do wymagan przyszto-
$ci Skorzystaj z zaawansowanych rozwigzan RockStar®
ModuPlug

Zastosowania przemystowe stajg sie coraz bardziej zto-
zone. Jednoczesnie ciggle rosng wymagania dotyczace
stosowanych systemow tgcznosci. Petna funkcjonalnos$é
przy mozliwie najmniejszej przestrzeni instalacyjnej, bez-
pieczna instalacja i szybkie przezbrajanie to tylko niektére
z aktualnych wymagan. System ztaczy modutowych Roc-
kStar® ModuPlug nie tylko spetnia aktualne wymagania
rynkowe, lecz zostat wrecz specjalnie stworzony, aby spro-
sta¢ wyzwaniom, ktére niesie ze sobg przysztosé. Indy-
widualne moduty pozwalajg na tgczenie funkcji zwigza-
nych z zasilaniem, przesytaniem sygnatéw oraz danych

za posrednictwem pojedynczego interfejsu. Dzieki réznej
wielko$ci modutom nowego systemu mozna zastosowaé
wiekszg liczbe aplikacji w jednym ztgczu. Moduty redu-
kuja ilo$¢ koniecznej przestrzeni oraz umozliwiajg obnizke
kosztéw w poréwnaniu z wktadkami o statych wtykach
oraz innymi, modutowymi systemami ztgcz. Zaawanso-
wane ramki i moduty mozna bardzo tatwo zainstalowag,

a takze ich zintegrowac¢ z obudowami HDC o stopniu
zabezpieczenia IP65 oraz IP68. RockStar® ModuPlug
moze zosta¢ takze wykorzystany do rozszerzenia aktual-
nie stosowanych aplikacji bez koniecznosci dostosowa-
nia samego systemu. Doswiadczenie firmy Weidmdiller

w branzy przemystowych potgczen elektrycznych pozwo-
lito na stworzenie niezwykle nowoczesnego systemu pota-

czen, wyrdzniajgcego sie najwyzszg niezawodnoscia.
Pozwala to na tworzenie wtasnych rozwigzan spetniajg-
cych, dzieki zastosowaniu standardu RockStar®, wyma-
gania, ktére jakie przyniesie przysztosc.
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Technical data

Dopuszczenia
Atesty

€ ¢(U)ys UK

LISTED cn

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Wymiary i masa
Dtugosc¢ Tm Dtugosc (cale) 39.3701 inch
Masa netto 494 ¢
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Wiasciwosci elektryczne
napiecie robocze 48V Napiecie znamionowe 48 V
Obcigzalnosé¢ przy temp. 50°C TA PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

Budowa kabla

Przewody plecione 7 kolor ptaszcza szary
Przekroj 4*2*AWG 27/7 -4*2*0,1 Ekranowanie S/FTP

mm?
liczba zyt 8 Srednica izolacji 1.04 mm
izolacja PE Srednica ptaszcza, maks. 5.9 mm
Srednica ptaszcza, min. 5.5 mm tworzywo ptaszcza LSZH
Srednica miedzi 0.43 mm Usytuowanie zyt skrecona para

Ekran facznie Oplot ekranujacy z drutow

miedzianych

Sekwencja kolorow zyt - pary zyt

biato-niebieski / biato-
pomaranczowy / biato-
zielony / biato-brgzowy

Wiasnosci kabli elektrycznych

Szybkos$¢ przesytania danych 10 Gb/s

napiecie robocze

48V

Kategoria Cat. 6A
Ttumiennie sprzezenia do 1000 MHz 80 dB

Znamionowe natezenie pradu

1A

Klasa separacji zgodnie zEN 50174-2 d

Pojemnos¢ przy 1 kHz 46 nF/km Rezystancja sprzezenia przy 10 MHz / m5.00 mQ
Ttumienno$¢ ekranu do 1000 MHz 60.00 dB Czas przebiegu sygnatu 4.4 ns/m
Napiecie probiercze: przewdd-przewdd- 750 V DC, 1 min Rdznica rezystancji 5%

ekran

Rozrzut opdznienia 25 ns/100m Impedancja falowa 100 £ 15 Q przy 1-100
MHz

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-07

ECLASS 15.0 27-06-03-07
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Accessories

Moduty elektroniczne

Uniwersalny
Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczedno$ci miejsca. Mata podziatka oznacza takze

¢ mozliwo$é optymalizacji konstrukcji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MRJ45 GC F Wersja

Nr zam. 2592030000 Modut RJ45, 50 V, 1 A, Liczba biegunéw: 8, RJ45, ztacze zenskie,
GTIN (EAN) 4050118600506 Wymagane otwory wtykowe: 1

llos¢ 18T

Typ HDC MRJ45 PCADP MC Wersja

Nr zam. 2592260000 Modut RJ45, 0 V, O A, Liczba biegunéw: 1, RJ45, Ztgcze meskie,
GTIN (EAN) 4050118602364 Wymagane otwory wtykowe: 1

llosé 18T
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