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Coraz wiecej komponentow musi znajdowac sie w nie-
wielkich przestrzeniach, w rozdzielnicach i szafkach. W
ramach doprowadzania zasilania, podtgczanie przewodow
jest coraz wiekszym wyzwaniem, zwtaszcza w przypadku
przewodoéw o duzych przekrojach. Nasza kompleksowa
gama rozwigzanh taczeniowych, zapewnia wygodne oka-
blowanie réwniez w trudnych warunkach przestrzennych.
Kompaktowa konstrukcja i kombinacja wielu praktycz-
nych korzysci dla obstugi sprawiaja, ze zasilanie rozdziel-
nic i paneli jest proste, wydajne oraz zapewnia oszczed-
nos$¢ miejsca.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Rzedowa listwa zaciskowa do przewodu ochron-
nego, PUSH IN, 50 mm?, zielony / zotty

Nr zam. 2663280000

Typ A2C50/70 PE

GTIN (EAN) 4050118831283

llos¢ 5 szt.
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Dopuszczenia

@C €@ C A = |ECEx

EMA
EUR| ATEX CI:I

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokos$¢ 80.5 mm Gtebokos¢ (cale) 3.1693 inch

Wysokos$é 101.5 mm Wysoko$¢ (cale) 3.9961 inch

Szeroko$é 20 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7874 inch

Masa netto 155 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7909U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 70 mm?2 Maks. przekroj przewodu (IECEX) 70 mm?2

Informacje ogdlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 2/0 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 8
maks.
Normy IEC 60947-7-2 Szyna montazowa TS 356

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze PUSH IN

dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta zatrzaskowe Tak

Rodzaj zamocowania TS 35 wersja przetestowana pod kgtem Tak
eksplozji

rodzaj montazu TS 35, wciskany
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dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny zielony / z6tty

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 50 mm?2 napiecie znamionowe do ztgcza 1000V
sgsiedniego

Znamionowe napigcie state 1500V Normy IEC 60947-7-2

Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.21 mQ znamionowe napiecie udarowe do 8 kV

60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IECO.00 W

ztgcza sasiedniego
Kategoria przepieciowa

60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Napiecie rozm. C (CSA) 1000 V Nr certyfikatu (CSA) 200039-80069332
Napiecie rozm. B (CSA) 1000 V Napiecie rozm. D (CSA) 600V
Min. przekréj przewodu (CSA) 8 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 00 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 1000V
(cURus)
Napiecie rozm. D (cURus) 600V Maks. przekrdj przewodu (cURus) 00 AWG
Nr certyfikatu (cURus) E60693 Min. przekréj przewodu (cURus) 8 AWG
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 8 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 8 AWG
(cURus) (cURus)
Napiecie rozm. C (cURus) 1000V Wielko$¢ przewodu Field wiring max 00 AWG
(cURus)
parametry systemu
niezbedna ptyta zamykajaca Nie Liczba potencjatéw 1
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 2
Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie
Przytacze PE Tak Szyna montazowa TS 35
Funkcja N Nie Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Tak
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 2/0 kierunek podtaczenia z boku
maks.
Dtugos$é¢ odizolowania 30 mm Rodzaj przytacza PUSH IN
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 70 mm?2
Zakres zaciskania, min. 10 mm?2 Wielko$¢ ostrza 1,0x 5,5 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 8 Przekréj przytacza przewodu, cienki 50 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 50 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 70 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2 Maks. przekrodj przytacza, przewod 70 mm?2

przewdd wielodrutowy, min.

wielodrutowy, maks.
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Maks. przekrdj przytacza, przewod 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewdd 16 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodéw, przewoéd 10 mm?2 Maks. przekroéj przytacza, cienki przewéd 10 mm?2
jednodrutowy, min. wielodrutowy, min.
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

AEB 35 SCL/1 VO
2661280000
4050118702163
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

AEB 35 SCL/1 VO BK
2661300000
4050118702187
20 ST

Wersja
Seria A, Trzymacz

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

AEB 35 SCL/1 VO GY
2661290000
4050118702170
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz

WS 8/16

WS/ DEK

W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sie dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepoéw, ktére maja tendencije

do kumulowania sig, szczegélnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisow.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

* Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

WS-A 8/16 MM WS Wersja

2619910000 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 16 mm, Weidmueller, biaty
4050118626179

200 ST

Wkretaki z koncéwka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z koricéwka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDS 1.0X5.5X150 Wersja

Nr zam. 2749380000 Whkretak, Szerokos¢ koncowki (B): 5.5 mm, Dtugosé¢ koncéwki: 150
GTIN (EAN) 4050118895605 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm

llosé 18T

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ korncowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

1276300000 Wotyczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?, liczba przytaczen: 2,
4008190026080 Liczba biegunéw: 1, Szeroko$é: 9 mm

20 ST
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