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Dodatkowe ztgcze umozliwia utworzenie odrebnego
zaczepu napiecia. Mozna to wykorzystaé na przyktad do
awaryjnego zasilania przed wytgcznikiem gtéwnym lub po
prostu jako dodatkowe ztgcze w aplikaciji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przytacze dodatkowe (terminal), 10 mm?, liczba
przytaczen: 2

Nr zam. 2663430000

Typ AAC 50-185 2X10 BL

GTIN (EAN) 4064675027973

llos¢ 5 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
u
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 42.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.6732 inch
Wysoko$é 50.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.9882 inch
Szeroko$c¢ 20 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7874 inch
Masa netto 30g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogédlne
przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 6 zakres temperatur roboczych, maks. 130°C
maks.
zakres temperatur roboczych, min. -60 °C przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
dalsze dane techniczne
Rodzaj zamocowania wtykany rodzaj montazu Wiyk
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny niebieski
kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 10 mm?2 Napiecie znamionowe 1000V
Znamionowe napigcie przemienne 1000 V Znamionowe napigcie state 1500V
Znamionowe natezenie pradu b7 A Prad przy maksymalnym b7 A
oprzewodowaniu
Znamionowe napiecie udarowe 8 kV odporno$¢ na zwarcia 8/20us przy 50 kA
Kategoria przepigciowa 1l Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Napiecie rozm. C (CSA) 1000 vV Prad Gr C (CSA) 68 A
Nr certyfikatu (CSA) 200039-80069332 Napiecie rozm. B (CSA) 1000V
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Dane techniczne
Prad Gr B (CSA) 68 A Napiecie rozm. D (CSA) 600V
Prad Gr D (CSA) 5A
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 6 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V
(cURus)
Napiecie rozm. D (cURus) 600V Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 20 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 20 AWG
(cURus) (cURus)
Prad rozm. B (cURus) 68 A Napiecie rozm. C (cURus) 600V
Prad rozm. C (cURus) 68 A Prad rozm. D (cURus) 5A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 6 AWG
(cURus)
parametry systemu
niezbedna ptyta zamykajgca Nie Liczba potencjatéw 1
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 2
Liczba potencjatéw w rzedzie 1 Funkcja N Tak
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 6 kierunek podtaczenia u gory
maks.
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 16 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Wielko$¢ ostrza 1,0x 5,5 mm
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewod wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, z cienkiego 16 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 16 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodoéw, przewédd 16 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.5 mm?2 Maks. przekréj przytacza, cienki przewod 16 mm?2
jednodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewod 0.5 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-08
ECLASS 15.0 27-25-03-08
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

AEB 35 SCL/1
2570210000
4050118581447
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

AEB 35 SCL/1 BK
2570220000
4050118580235
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

AEB 35 SCL/1 GY
2570230000
4050118580242
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz
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