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Vnuﬁum

Energooszczedne oswietlenie awaryjne o dtugim okresie
eksploatacji

opracowane i przeznaczone do stosowania zgodnie z
norma DIN EN 60598-2-22] ampa LED do zastosowan w
trudnych warunkach $rodowiskowych (wstrzasy, wibra-
cje, zakres temperatur)wieksza sprawnos$¢ energetyczna
i dtuzsza zywotnos¢ niz SwietlowekSzeroki zakres napigé
wejsciowych (20 V...60 V DC) pozwalajacy na uzytko-
wanie na catym $wieciewysoka klasa ognioodpornosci
VOWiazka skierowana w jedng stroneMoc 5 WWersje
Wtykowa z wytrzymatym facznikiem i tagcznikiem okra-
gtymWstepnie zmontowane 2,5 mm?2

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2663580000
Typ FP DUO DC HQ8 MF MA SP
GTIN (EAN) 4050118700978
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Dopuszczenia
Atesty

€ ¢(U)ys UK

LISTED cn

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E345151
Wymiary i masa
Gtebokosé 104 mm Gtebokos¢ (cale) 4.0945 inch
Wysoko$é 121 mm Wysokos¢ (cale) 4.7638 inch
Szeroko$c¢ 238 mm Szeroko$¢ (cale) 9.3701 inch
Masa netto 450¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...55 °C

Wilgotnosé

92% @ 25 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6-di-tert-butyl-2,2'-
methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 1058cfb6-abda-4cb6-a963-1c7ea664989f

Informacje ogoélne

Silikon Nie Rodzaj przytacza Ztacze wtykowe ze statg
liczbg biegunéw, HQ 8

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Halogenki Nie

rodzaj montazu Magnes Napiecie znamionowe 24V

Stopien ochrony IP54 Kategoria przepieciowa ]

Stopien zanieczyszczenia 2 Napiecie izolacji <500 V (obudowa/PE)

Potozenie montazowe, wskazéwka dowolnie Stopien ochrony ]

montazowa

Amplituda wygiecia

1.5 mm (2-9 Hz)

Wytrzymato$¢ na wibracje EN
60721-3-3

Klasa 3M3 sinusoidalne,
stacjonarne

Wytrzymato$¢ na wstrzags EN 6072 1-3-3 Klasa 3M3 przenosne Prad przy o$wietleniu 496 Im

Przekréj poprzeczny ztgcza, maks. 2.5 mm?2 Przekréj poprzeczny ztgcza, min. 0.5 mm?2

Wysoko$¢ <3000 m Ochrona przed zwarciem Tak, wewnetrzne

Barwa $wiatta (CCT) Cool White, 6000K, Amplituda przyspieszenia 5 m/s2 (@ 9-200 Hz)

6000K

Okres eksploatacji LED >50.000 h Prad przy o$wietleniu (tgcznie w obu 496 Im
kierunkach)

Ksztatt modutu LED Inne Klasa energetyczna (zgodnie z Not required
dyrektywa UE nr 874/2012)

Jasnosé 5000 cd Przyspieszenie szczytowe, Typ L 70 m/s?
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Dane techniczne

Dane znamionowe wg IEC 60598-1

moc znamionowa 5W Znamionowe natezenie pradu 02A
Zakres napiecia wejsciowego DC 20..60V DC

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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