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Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposoéb tgczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja ztgcze zenskie, Srebro, 25 - 25 mm?2
Nr zam. 2668260000

Typ HDC MHP70 F 25

GTIN (EAN) 4050118802924

llos¢

10 szt.

-

RoHS
OM|

IPLIANT
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 92¢g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

G6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Informacje ogodlne

Srednica styku @ preta 6 mm Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 16 mm
pomiarowego

Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane Wersja wktadki MHP

Przekréj przytacza przewodu, maks. 25 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 25 mm?

Powierzchnia Srebro Cykle wpinania 2500

Typ ztgcze zenskie Materiat podstawowy stop miedzi

Typoszereg ModuPlug Proces produkciji toczony

Przekréj przytacza przewodu 25-25 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Narzedzia

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ EPG 45 Wersja

Nr zam. 1500830000 Narzedzie do zaciskania, 6mm?2, 150mm?, Zacisk sze$ciokatny,

GTIN (EAN) 4050118309317 Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
llosé 18T owalne

... do zaciskanych koncowek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Narzedzia do zaciskania do koricowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Typ ES EPG 45 HEX 25/50 Wersja

Nr zam. 1500970000 50mm?, Zacisk sze$ciokatny
GTIN (EAN) 4050118309195

llosé 18T
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Narzedzia

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemu duzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 400 mm2 gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu
zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania
oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej pamieci
Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatéw o
btedach poprzez port USB

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ HPG 60 Wersja

Nr zam. 2453820000 6mm?2, 300mm?2, Zacisk sze$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN) 4050118468427 karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

lloéé 18T

... do koncéwek kablowych

Narzedzia do zaciskania do korncowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewoddéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
cisnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ ES EPG/HPG 60 HEX 25 Wersja

Nr zam. 2505180000 Wktad narzedzia do zaciskania, 26mm?, Zacisk sze$ciokatny
GTIN (EAN) 4050118519570

lloé¢ 18T
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