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Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji
budynkowych obejmujgcy szyny miedziane 10x3 oraz
idealnie pozycjonowane komponenty: od zaciskéw insta-
lacji, zaciské przewodu neutralnego oraz rozdziatu to kom-
pleksowych akcesoridow takich jak szyny magistrali oraz

mocowania szyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wielopoziomowy blok zaciskowy, PUSH IN, niebie-
ski, 16 mm2, 76 A, 1000V, liczba przytaczen: 2,
liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 2669140000

Typ AITB 16 BB NLO BL

GTIN (EAN) 4064675266372

lloéé 20 szt.
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Dopuszczenia
Atesty ety

Ce- &
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 52.9 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0827 inch
Wysokos$é 91.15 mm Wysokos¢ (cale) 3.56886 inch
Szeroko$é 12 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4724 inch
Masa netto 39.02g¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 18

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35

dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta zatrzaskowe Tak

rodzaj montazu wciskany Zamykanie bezérubowo

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny niebieski

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 16 mm2 Napiecie znamionowe 1000V

Znamionowe napigcie state 1000V Znamionowe natezenie pradu 76 A

Prad przy maksymalnym 76 A Normy IEC 60947-7-1

oprzewodowaniu

Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC2.43 W
60947-7-x

Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Nie Liczba potencjatéw 1

liczba pozioméw

liczba zaciskéw na poziom 2
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Dane techniczne
poziomy wewnegtrznie zmostkowane Tak Szyna montazowa TS 35
Funkcja N Nie Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A6 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos$¢ odizolowania 18 mm
Rodzaj przytgcza 2 PUSH IN Rodzaj przytgcza PUSH IN
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 25 mm?
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Wielko$¢ ostrza 1,0 x 5,5 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 18 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 16 mm?2

przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 16 mm2
przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 25 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 25 mm?2
przewodd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 0.5 mm?2 blizniacza tulejka kablowa, maks. 6 mm?2
wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, min. 0.75 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewdédd 16 mm?2

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodoéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001329 ETIM 9.0 EC001329
ETIM 10.0 EC001329 ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10
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Plytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne

, zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
g M P poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
\ E F zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajgc przejrzystg
iy ] strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca

zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,
chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod
napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ APP ITB 16 BB 2C/NDT BL Wersja

Nr zam. 2668890000 Seria A, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4064675266297

llosé 20 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna

i ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
fatwy sposdb dokona¢ pomiaréw.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ATPG 1.5-10 L Wersja

Nr zam. 1991890000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
GTIN (EAN) 4050118376647

llos¢ 50 ST

pozostate akcesoria

Zadne zadanie nie jest zbyt mate dla idealnego
rozwiagzania.

Przytacza stanowig tylko jedng cze$¢é catego procesu.
Drobne detale sg czesto kluczem do idealnego
rozwigzania w aplikacjach, w ktérych potencjaty sg
testowane, grupowane, a nawet izolowane.

System nie bedzie systemem bez matych, ale istotnych
szczegotow:

Wiyki testowe zapewniaja niezawodny odbior z gniazd
diagnostycznych

W parze z procesem produkcji i aplikacja.

Data sporzgdzenia 25.03.2026 03:58:13 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

PS 2.0 MC Wersja

0310000000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Wtyk kontrolny, czerwony,
4008190000059 Liczba biegunow: 1

20 ST

Szyny zbiorcze

Dzieki naszym szynom zbiorczym wykonanym z réznych
materiatdéw i powigzanym akcesoriom mozna tgczyé
przewody nawet przy bardzo matej ilosci miejsca.

W zaleznosci od aplikacji potencjaty mozna zbierag,
rozdziela¢ lub rozpraszac.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SSCH 10X3X1000 CU/SN Wersja

Nr zam. 0348900000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysoko$é: 1000 mm, Gtebokos¢: 3
GTIN (EAN) 4008190024802 mm, miedz

llosé 25 M

neutralna

Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.

. EEL] ‘ Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna

tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
‘ powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
: dtugich ciggdéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
| kilka linijek.
‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
J‘ format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarka
‘ PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

WS 7.8/9.2 PLUS MCNEGR  Wersja

1208970000 WS, Znakowanie zaciskéw, 7.8 x 9.2 mm, Raster w mm (P): 9.20
4032248990092 Weidmueller, szary
360 ST
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Wkretaki z koncowka ptaska

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Typ SDS 1.0X5.56X150 Wersja
Nr zam. 2749380000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 5.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 150
GTIN (EAN) 4050118895605 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm
llo$¢ 18T
WS 8/10
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
4 innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
: > dwaoéch komponentéw. Twarda cze$é dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzigki

Ogodlne dane zamoéwieniowe

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegdlnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$é zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmiiller

¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

» Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Typ WS-A 8/10 MM WS Wersja

Nr zam. 2619890000 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 10 mm, Weidmueller, biaty

GTIN (EAN) 4050118626193
llog¢ 350 ST
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Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii W
oraz do katownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW 35/2.
Dostepne sa oznaczniki neutralne, ze standardowym
nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem
btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD mogg by¢
opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNECT.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WAD 5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1112910000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248891689 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, biaty

llogé 48 ST

Typ WAD 8 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1112940000 znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248891825 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, biaty

llosé 48 ST

Mostki poprzeczne

VY

i w

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztgczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 10N/2 Wersja

Nr zam. 2497250000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 57 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118509144 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 10.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llogé 25 ST 17.8 mm

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
LI

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztgczkami i
urzgdzeniami testujgcymi. W ten sposdb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

Nr zam. 1276300000 Wityczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?, liczba przytaczen: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Liczba biegunow: 1, Szeroko$é: 9 mm

llogé 20 ST

Data sporzadzenia 25.03.2026 03:58:13 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 9


https://eshop.weidmueller.com/p/1276300000

