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Zdjecie produktu

Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysoko$ci zaled-

wie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, cha-

rakteryzujgca sie bardzo wysokg skutecznoscig $wietlng
i zywotnosciag (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo
solidna, dzieki catkowitemu zalaniu metalowej obuduwy,

i wodoszczelna (IP 67). Dzieki jasnej barwie 6500K ($wia-

tto stoneczne) odpowiednia do wielu zastosowan. Opcjo-
nalnie z przytgczem M 12 utatwiajgcym montaz Dzigki
niewielkiemu zuzyciu energii, do pracy wystarczaj maty

zasilacz 24 V.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2669240000

Typ WIL-LWXXXX-6500D024-240MFX1.5B-
M 12GXXXX

GTIN (EAN) 4050118682601

llos¢

1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E354496
Wpymiary i masa
Gtebokosé¢ 40 mm Gtebokos¢ (cale) 1.56748 inch
Wysokos$é 9.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.374 inch
Szeroko$é 240 mm Szeroko$¢ (cale) 9.4488 inch
Masa netto 1504¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -20-60°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Whytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0
Numer rejestracyjny EPREL 1410078
Dane elektryczne
Napiecie znamionowe 24V DC Prad znamionowy 0.31A
Moc 75W Mozliwo$¢ Sciemniania Tak
Dane materiatowe
Materiat ostony LED ESG Podstawowy materiat obudowy twarde, anodowane
aluminium
Materiat pierscienia gwintowanego PA Materiat koncéwek PBT
Dane ogélne techniczne
Rodzaj przytgcza Wstepnie zmontowany Sprzet elektroniczny w taborze No
kabel kolejowym
Zalecana klasa zgodnie z UL w Klasa NEC 2 Ksztatt modutu LED prostokatny
przypadku zastosowania zasilacza
Liczba LED 14 Barwa $wiatta (CCT) 6500K, White
Jasnosé 3470 cd Prad przy oswietleniu 886 Im
Kat emisji 40° Poziom podswietlenia 291 lux
Okres eksploataciji 60.000 h rodzaj montazu Mocowanie $rubami,
Magnes
Rozstaw wierconych otworéw 225 mm udarnosé IKO5
Stopien ochrony IP67 Klasa energetyczna (zgodnie z F
dyrektywa UE nr 874/2012)
Dane przytacza
Modut LED mozna podtaczyé nie Wykonanie ztgcze meskie, proste
Liczba biegunéw 2 kodowanie Kodowanie A
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Sciezka potaczenia M12 moment dokrecajacy 0.8 Nm
Okablowanie Pin 4 (zyta: czarna) biata
dioda kontrolna, pin 3
(zyta: niebieska)
Specyfikacje techniczne kabla
kabel materiat PUR kolor ptaszcza czarny
Podstawowy materiat obudowy twarde, anodowane Dtugos¢ kabla 1.5 m
aluminium
Przekroj zyty 0.34 mm?2
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000996 ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 9.1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35 ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35 ECLASS 13.0 27-11-06-35
ECLASS 14.0 27-11-06-35 ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Rysunek wymiarowy

Rysunek szczeg6towy

Rysunek szczeg6towy

Schemat biegunéow
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PUR nie zawierajacy fluorowcoéw, kolor czarny (U)

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Kable czujnik-sitownik sg szeroko stosowane do
podtaczania czujnikéw i sitownikéw, do przesytania
danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposazony
w fabrycznie podtaczony i sprawdzony wtyk. Kable moga
by¢ poddawane dziataniu réznorodnych czynnikéw, takich
jak wilgotno$¢, zapylenie, wysokie i niskie temperatury,
wstrzgsy oraz wibracje.

Nasi inzynierowie skupili uwage na tym problemie i
zaprojektowali bogata game kabli czujnik-sitownik M8 i
M 12, z ktérej mozna wybraé rozwigzania odpowiednie do
ré6znorodnych zastosowan.

Kable czujnik-sitownik M8 i M 12 sg standardowo
dostarczane z nakretkami wykonanymi z niklowanego
mosigdzu. Jesli planujg Panstwo stosowanie naszych
produktéw w bardzo trudnych warunkach, mozemy
dostarczy¢ wersje z nakretkg z tworzywa sztucznego.
Dzieki niej mozna stosowac kable w $rodowiskach, w
ktorych niklowane nakretki M8 i M12 moga korodowag.
Czy jest co$, czego nie udato sie Panstwu znalezé, albo
wymaga dodatkowych wyjasnien? Prosimy o kontakt!

Typ SAIP-M12BG-3-3.0U
1108730300
GTIN (EAN) 4032248888481

Wersja

Nr zam.

Przewéd czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez ztacza,

M12, Liczba biegunéw : 3, 3 m, ztgcze zenskie, proste, Ekranowane:

llos$¢ 18T Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M12BG-3-3.0U Wersja

Nr zam. 9457820300 Przewod czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez ztacza,
GTIN (EAN) 4032248228195 M12, Liczba biegunéw : 3, 3 m, ztgcze zenskie, proste, Ekranowane:
llos¢ 18T Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Ztacze z zaciskiem srubowym

Ogobline dane zamoéwieniowe

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na
niestandardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé temu
wymaganiu, Weidmiuiller oferuje szeroki zakres ztgcz
wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych
podzespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16 i
7/8" o wysokiej odpornosci konstrukgji, idealnych np. do
zastosowan w budowie maszyn. Wtyki M12 sg dostepne
w b réznych systemach potgczen.

Potgczenia srubowe nadajg sie do wielu réznych
zastosowan. W tej technice wykonywania potaczen
przewodnik, ewentualnie tulejki na zyty wsuwa sie do
elementow ztgcza i zabezpiecza dokrecajac srubami. Jest
to klasyczna, najtanisza technika tgczenia, nadajaca sie
réwniez do wykonywania potgczen wieloprzewodowych.

Typ SAIBGS-P-4A-4/6-M12 Wersja

Nr zam. 9457240000 Dotaczalny tacznik instalacyjny, M12
GTIN (EAN) 4008190312275

llos¢ 18T
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Typ SAISGS-P-4A-4/6-M12 Wersja

Nr zam. 9457550000 Dotaczalny tacznik instalacyjny, M12
GTIN (EAN) 4032248167647

llogé 18T

Potaczenie sSrubowe czujnika ruchu

Czujka ruchu do oprawy WIL-LED ze ztgczem $rubowym.
Regulowany czas przetaczania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WIL-BM-SK Wersja
Nr zam. 2537720000

GTIN (EAN) 4050118549157

llogé 18T

Potaczenie sSrubowe czujnika ruchu z kablem

Czujka ruchu do oprawy WIL-LED ze ztgczem $rubowym
oraz przewodem zasilajgcym o dtugosci 3 m i przewodem
M 12 do potgczenia z lampa WIL. Regulowany czas
przetaczania.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ WIL-BM-SK-M12-3.0U Wersja
Nr zam. 2537700000

GTIN (EAN) 4050118549140

llogé 18T
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Magnet

Ogobine dane zamoéwieniowe

Magnes do lamp WIL o dtugosci catkowitej 240 mm,
samoprzylepny

Typ WIL-MAGNET Wersja
Nr zam. 2526810000

GTIN (EAN) 4050118537871

llos¢ 18T

Czujnik ruchu Jackpac®

Ogobine dane zamoéwieniowe

Czujka ruchu do oprawy WIL-LED ze ztgczem $rubowym
oraz przewodem zasilajgcym o dtugosci 3 m i przewodem
M 12 do potaczenia z lampa WIL. Regulowany czas
przetaczania.

Typ WIL-BM-JP-M12-3.0U Wersja
Nr zam. 2537710000

GTIN (EAN) 4050118549164

llogé 18T

Przetacznik drzwiowy

Ogdlne dane zamowieniowe

Przetacznik drzwiowy WIL jest fabrycznie wyposazony
w kabel M 12 i ztgcze. Dzigki temu moze by¢ tatwo
podtaczany do naszych lamp LED z serii WIL zgodnie z
koncepcja ,Plug and Produce”.

Typ WIL-TS-M12 Wersja
Nr zam. 2537730000

GTIN (EAN) 4050118549188

llos¢ 18T
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Uchwyt obrotowy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyt obrotowy do lamp WIL Bardzo wysoka jako$é
wykonania bez zaczepow.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

WIL-SCHWENKHALTER Wersja
2614220000

4050118651249

18T

Zasilacz WIL

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zasilacz IP65 dla rodziny WIL o standardowym wejsciu
85V-264V AC, wyjscie 24V DC 400mA

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

WIL-NT-STANDARD Wersja
2598350000

4050118611168

18T

Connect Power INSTA POWER

Ogdlne dane zamowieniowe

Jednofazowe zasilacze impulsowe INSTA-POWER
charakteryzuj sie szerokim widmem mocy, kompaktowa
konstrukcjg oraz korzystnym stosunkiem jakos$ci do ceny.
Sa przeznaczone do pracy w temperaturach od -25°C do
+70°C, posiadaja miedzynarodowe dopuszczenia oraz
maja szeroki zakres napiecia wejsciowego. Dzieki temu
nadaja sie do wielu réznorodnych zastosowan, takich jak
systemy sygnatowe i telekomunikacyjne oraz systemy
automatyki o poborze mocy maks. 96 W.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

PRO INSTA 30W 24V 1.3A Wersja

2580190000 Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V

4050118590920
1ST
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