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Wstepnie zmontowane kable IE, kabel kolejowy, kat. 5,

niebieski, M12

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel systemowy, M 12 kodowanie D - kotek pro-
sty IP 67, M12 kodowanie D - gniazdo proste IP
67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
poliolefin, 3 m

Nr zam. 2672350030

Typ IE-C5DB4BB0O030MCSMSS-X

GTIN (EAN) 4064675261872

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 3m Dtugosc (cale) 118.1102 inch
Masa netto 150g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Specjalne standardy dla kabli

Pionowe rozprzestrzenianie sie ptomieni EN 60332-3-25 Wielozytowe metalowe kable do IEC61156-6

na wigzkach kablowych transmisji danych i kable kontrolne

zawarto$¢ halogenowodorow According to Korozyjno$¢ gazéw pozarowych EN 50267-2-2
EN-50267-2-1

Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach NFPA 130, DIN EN Gesto$¢ dymu EN 61034-2

szynowych 45545-2

Gazy trujgce EN 50305

Standardy ogélne

Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-2-101

Wiasciwosci elektryczne

Opor izolacji 25000 MQ Napigcie znamionowe 126V

Budowa kabla

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 22 kolor ptaszcza niebieski

maks.

Przekroj 4*AWG 22/7 - 0,32 mm?2 Ekranowanie SF/UTP

liczba zyt 4 izolacja PE

Srednica ptaszcza, maks. 6.8 mm Srednica ptaszcza, min. 6.4 mm

tworzywo ptaszcza poliolefin Budowa kabla Hybrid cable, for

permanent installation

Srednica miedzi 0.75 mm Grubos¢ izolacji zyt 1.4 mm

Kodowanie kolorami niebieski, z6tty, biaty, Materiat przewodowy miedz cynowana
pomaranczowy

Grubo$¢ materiatu ptaszcza T mm
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Wiasnosci kabli elektrycznych

Opor izolacji 25000 MQ

Ttumiennie sprzezenia do 1000 MHz 90 dB
Ttumiennos$é ekranu do 1000 MHz 60.00 dB

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) /
Cat.5e (TIA T568-B)
Rezystancja sprzezenia przy 10 MHz / m8.00 mQ

Napiecie probiercze: przewdd-przewdd- 1000 Veff, 50 Hz, 1 min
ekran

Wiasnosci mechaniczne i materiatowe kabli

Odpornos¢ na olej zgodnie z wymaganiami Barwny niebieski
IEC 60811:404
Halogenki Nie, bezhalogenowe, Promien giecia, min., powtarzany 6 *$Srednica

zgodnie z IEC 60754-2

Promien giecia, min., jednorazowy 5 x $rednica kabla

odpornos$¢ na rozprzestrzenianie sie in accordance with

ptomienia IEC 60332-1-2, EN
60332-3-25

Korozyjno$¢ gazéw pozarowych EN 50267-2-2 Gesto$¢ dymu EN 61034-2
wtyki lewe
Wiyk po lewej M 12, Kodowanie D,

Liczba biegunéw: 4, IP67,

styk meski, prosty, wtyk,

Tworzywo sztuczne,

Ekranowane
wtyki prawe
Wityk po prawej M 12, Kodowanie D,

Liczba biegunéw: 4, IP67,

styk zenski, prosty, wtyk,

Tworzywo sztuczne,

Ekranowane
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztagcza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET Wersja

Nr zam. 1910000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436842
llog¢ 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementow wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcoéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu
mozna go uzywac¢ do wszystkich rozmiaréw: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET -DM Wersja

Nr zam. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
lloé¢ 18T
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Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych

NReges

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztagcza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY-M12 Wersja

Nr zam. 1900000000 Cable gland tool for moulded M12 lines

GTIN (EAN) 4032248375868
llog¢ 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementow wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcoéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu
mozna go uzywac¢ do wszystkich rozmiaréw: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY-M12-DM Wersja

Nr zam. 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines

GTIN (EAN) 4032248436408
lloé¢ 18T
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