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Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Wtyki M 12 sg dostepne w 5
réznych systemach potaczen.

Ztacze zaciskane cechuje sie duzg niezawodnoscia dzia-
fania. Przy takiej technice wykonywania potgczen prze-
wodnik jest zaciskany w styku, a nastepnie mocowany w
uchwycie. Potgczenie miedzy przewodnikiem a zaciskiem
zaprasowywanym jest odporne na drgania i zapewnia dfu-
goterminowa stabilno$c¢.

Styki zaciskowe nalezy zamawiaé oddzielnie.

Vnmsrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Contact

Nr zam. 2673720000

Typ SAI-M12-KSC-26/28
GTIN (EAN) 4050118755077
llos¢ 100 szt.

Data sporzgdzenia 20.12.2025 09:29:51 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2673720000
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 0.19¢

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw

1 Powierzchnia styku

poztacany

Przekréj przytacza

AWG 26 - AWG 28 Rodzaj przytacza

Przytacze zagniatane

Materiat stykow stop miedzi Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.13 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, min. 0.08 mm? Znamionowe natezenie pradu 7A

Cykle wpinania =250 Stopien zanieczyszczenia 3

Rodzaj styku Ztacze meskie Przekréj przytacza, maks. 0.13 mm?2

Przekroj przytacza, min. 0.08 mm?

Dane ogodlne

Liczba biegunéw 1 ztacze 1 M12 Contact

Przytacze 2 Crimp Materiat stykow stop miedzi

Powierzchnia styku poztacany Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.08 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 0.13 mm?2 Cykle wpinania =250

drutu, maks.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0 27-44-02-92

Data sporzadzenia 20.12.2025 09:29:51 MEZ
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Akcesoria

...do M12

Firma Weidmdiiller oferuje szeroki wybor narzedzi i
akcesoriow do kabli czujnik-sitownik.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SAI-TMCSK Wersja

Nr zam. 1381690000 Narzedzie do zaciskania, poczw. Zagniatanie karbowane

GTIN (EAN) 4050118183870

llos¢ 18T

Typ SAI-TMC-PD Wersja

Nr zam. 1381700000 Wktad narzedzia do zaciskania, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN) 4050118183856

llosé 18T

Data sporzadzenia 20.12.2025 09:29:51 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1381690000
https://eshop.weidmueller.com/p/1381700000

