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Lightning arresters for 40 mm rail systems

¢ Simple and safe to use and install

* Complete and permanent status control

* Leakage current free surge protection

¢ Application-specific application classes with 7.5 kA and
12.5 kA discharge current

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepigciowy, Niskie napiecie,
Bez pradu uptywu, TN-C-S, TN-S, TT

Nr zam. 2674460000

Typ VPU ZPA | 3+1 300/7.5

GTIN (EAN) 4050118686838

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 236 mm Gtebokos¢ (cale) 9.2913 inch
Wysokos$é 229 mm Wysokos¢ (cale) 9.0157 inch
Szeroko$é 36 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4173 inch
Masa netto 100 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia .85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40°C..85°C Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IEC / EN
Liczba biegunéw 4 Prad uptywu przy Un 5 uA
Styk sygnalizacyjny Nie napiecie znamionowe (AC) 240V
Sie¢ niskiego napiecia TN-C-S, TN-S, TT Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) < 1.5kVv
Rodzaj napiecia AC czasowe przepiecie - TOV 442V
Zabezpieczenie bezpiecznikowe Brak koniecznosci Czas reakcji / czas zatgczania <100 ns
stosowania bezpiecznika
<160 AgG
Zakres czestotliwo$ci, maks. 60 Hz Zakres czestotliwosci, min. 50 Hz
Dostosowane do Uwzgledniony montaz (bez  Normy IEC61643-11,
pradu uptywu) EN61643-11
Prad testu ochrony odgromowej 7.5 kA Prad udarowy, limpuls (10/350 ps) (N- 30 kA
limpuls(10/350 ps) (L-PE) PE)
klasa wymagan wg EN 61643-11 T1, T2, T3 Klasa wymagan zgodnie z IEC Typ I, Typ Il
61643-11
maksymalne napigcie state, Uc (AC) 300V Maks. napiecie ciaggte, Uc (N-PE) 305V
Napiecie sieciowe 230V /400V Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) N-PE 100 kA
Prad wytadowczy In (8/20us) N-PE 80 kA Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ II, Typ Il
Prad wytadowczy In (8/20us) przewdd- 20 kA Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 50 kA
PE przewdd-PE
Typ SPD T1,T2 Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) < 1.5 kV
Klasa pragdu zwarciowego ISCCR 25 kA Zdolno$¢ wygaszania pragdu nastepczegonie uwzglednia sie pradu

Ifi

nastepczego w sieci

Wbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie

Pr?d przewodu ochronnego IPE

5 uA

dane ogoélne

zielona = OK, czerwona =
uszkodzony odgromnik -
wymienicé.

Optyczny wskaznik pracy

segment

rozdziat energii

Wykonanie Bez pradu uptywu

Forma konstrukcyjna

dla szyn zbiorczych 40 mm
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Dane techniczne
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny szary
Dostosowane do Uwzgledniony montaz (bez ~ Stopien ochrony IP30, w potaczeniu z
pradu uptywu) pokrywg
Robocza wysoko$¢ nad poziomem <4000 m
morza
dane przytacza komunikacja bezprzewodowa
rodzaj przytacza PUSH IN
Dane elektryczne
Rodzaj napiecia AC
Dane ogodlne
Liczba biegunéw 4 Stopien ochrony IP30, w potaczeniu z
pokrywa
Barwny szary
Dane przytaczeniowe
Dtugos$é¢ odizolowania 18 mm Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe
Rodzaj przytacza zaciskany, ztacze srubowe Moment obrotowy dociaggajacy, maks. 4.5 Nm
Zakres zaciskania, min. 16 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 35 mm?
Przekréj przytacza przewodu, 16 mm2 Przekrdéj przytacza przewodu, 35 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 25 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 16 mm?2
drutu, maks. cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min.
przekrdj przytacza przewodu, 25 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 16 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), wielodrutowy, min.
maks.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 35 mm?2
wielodrutowy, maks.
Gwarancja
Czasokres 5 lat
Wazna informacja
Informacje produktowe Przystosowane tylko do systemoéw IT wyposazonych w uziemienie transformatora
rozdzielajgcego potgczonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC
60634-4-44:2018).
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04
ECLASS 15.0 27-17-12-04

Data sporzadzenia 06.03.2026 01:38:11 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 3



Karta katalogowa

VPU Z2PA | 3+1 300/7,5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

. S o
NO ;
13 o——é‘l—.—
PEC )

I —

Prinzipschaltbild

47

229

Data sporzadzenia 06.03.2026 01:38:11 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa Weidmiiller §

VPU ZPA | 3+ 1 300/7,5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Wersja

Nr zam. 2749850000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 5.5 mm, Dtugo$¢ koncéwki: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Grubo$¢ koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T
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