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Unikatowy, modutowy system mozna dostosowac¢ do
maszyny kazdego typu. Ztgczki szeregowe do dystrybuciji
napiecia AAP sprawdzajg sie dzieki jednolitej budowie z
dwoma mozliwymi uktadami — przemiennemu lub zgru-
powanemu. W zgrupowanej strukturze rozdzielania pradu
sterujgcego potencjaty znajdujg sie na réznych blokach
zaciskowych i w ten sposoéb tworzg cate bloki potencjatu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk zasilajacy, PUSH IN, 10 mm2, 800V, 57 A,
niebieski

Nr zam. 2675450000

Typ AAP12 10 LO DL BL/OR

GTIN (EAN) 4050118733631

llos¢

20 szt.
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Dopuszczenia
Atesty E H A
(«© C € @ IECEx |KEUr| LGS ~=
KOSHAEX

ROHS Zgodny
Wpymiary i masa
Gtebokos¢ 53.56 mm Gtebokos¢ (cale) 2.1063 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 54 mm Wysokos$é 89 mm
Wysoko$¢ (cale) 3.5039 inch Szeroko$é 10 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.3937 inch Masa netto 242¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX) TUEV17ATEX8030U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Napiecie maks. (ATEX) 690V Prad (ATEX) 45 A
Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 10 mm?2 Napiecie maks. (IECEX) 690V
Prad (IECEX) 45 A Maks. przekroj przewodu (IECEX) 10 mm?2
Oznakowanie EN 60079-7 Ex ecll C Ge Etykieta Ex 2014/34/WE 12GD
Informacje ogodlne
Liczba biegunéw 1 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 6

maks.
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20 Normy Zgodnie z wymaganiami

IEC 60947-7-1

Szyna montazowa TS 35
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze PUSH IN
dalsze dane techniczne
otwarte strony z prawej strony zatrzaskowe Tak
wersja przetestowana pod katem Tak rodzaj montazu TS 35
eksplozji
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dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny niebieski

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 10 mm?2 Napiecie znamionowe 800V

Znamionowe napiecie przemienne 800V Znamionowe napiecie state 800V

Znamionowe natezenie pradu b7 A Prad przy maksymalnym b7 A
oprzewodowaniu

Normy Zgodnie z wymaganiami Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.56 mQ

IEC 60947-7-1 60947-7-x

Znamionowe napigcie udarowe 8 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.82 W
60947-7-x

Kategoria przepieciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrdj przewodu (CSA) 6 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V

Prad Gr C (CSA) 51A Nr certyfikatu (CSA) 200039-70089609

Napiecie rozm. B (CSA) 600V Prad Gr B (CSA) b1A

Napiecie rozm. D (CSA) 600V Prad Gr D (CSA) b A

Min. przekroj przewodu (CSA) 20 AWG

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajaca Tak Liczba potencjatéw 1

liczba pozioméw 1 liczba zaciskdw na poziom 1

Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie

Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A6
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 6

maks.

kierunek podtaczenia u gory
Dtugosé¢ odizolowania 18 mm
Rodzaj przytacza 2 PUSH IN
Rodzaj przytacza PUSH IN
liczba przytaczen 1

Zakres zaciskania, maks. 16 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?
Wielko$¢ ostrza 1,0x5,5 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2

przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.
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Przekroj przytacza przewodu, z cienkiego 10 mm?2
drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?
przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 16 mm?2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2

wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, maks. 4 mm?2

blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 10 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodoéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Dtugosé rurki dla okucia z zakoriczeniem Dtugo$¢ rurki min. 18 mm
kablowym z kotnierzem z tworzywa Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 1.5 mm?
sztucznego DIN 46228/4 maks. 4 mm2
Dtugos¢ rurki min. 12 mm
maks. 18 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 6 mm?2
maks. 10 mm?2
Dtugos¢ rurki dla podwdjnej koncowki Dtugos¢ rurki zZnamionowy 18 mm
tulejkowej Przekr6j poprzeczny przytaczanego przewodu | min. 0.75 mm?
maks. 1T mm?2
Dtugos¢ rurki min. 12 mm
maks. 18 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 1.5 mm?2
maks. 4 mm?2
Dtugosé rurki dla okucia z zakoriczeniem Dtugos$¢ rurki znamionowy 18 mm
kablowym bez kotnierza z tworzywa Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 1.5 mm?
sztucznego DIN 46228/1 maks. 10 mm2
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Pokrywa ostrzegawcza

"M d

N

L

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy
zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje
sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
napiecia zewnetrznego.

Typ AAM 10 YE FLASH Wersja

Nr zam. 2635580000 Seria A, Znakowanie zaciskéw, 14 x 10 mm, zétty
GTIN (EAN) 4050118674521

llos¢ 40 ST

Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ AEB 35 SCL/1 VO Wersja

Nr zam. 2661280000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702163

llog¢ 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Wersja

Nr zam. 2661300000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702187

llog¢ 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Wersja

Nr zam. 2661290000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4050118702170
lloé¢ 20 ST
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WS 8/10

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
; - dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
J pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS-A 8/10 MM WS Wersja

Nr zam. 2619890000 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 10 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118626193

lloé¢ 350 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
fatwy sposdb dokonaé¢ pomiaréw.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

Nr zam. 1276300000 Wtyczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?2, liczba przytaczen: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Liczba biegunow: 1, Szerokosé: 9 mm

llosé 20 ST
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