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MPLIANT

Niektére zastosowania wymagaja, aby wtykowe rozwigza-
nie zaciskowe byto bardziej elastyczne lub utatwiato mon-
taz. Jezeli konieczne jest prefabrykowanie lub wymiana
catych jednostek funkcjonalnych, wymagane sg modu-
tfowe i elastyczne systemy tgczeniowe. Nasze wtykane
ztaczki mogg by¢ szybko montowane i catkowicie przete-
stowane fabrycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtykowa listwa rzedowa, PUSH IN, 2.5 mm?2, 800
V, zielony / zotty

Nr zam. 2675900000

Typ APGTB 2.5 PE 4C/2 DL

GTIN (EAN) 4050118716634

llosé 50 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty UK
C € IECEx "™ ca
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 36.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.437 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 37 mm Wysoko$é 36.5 mm
Wysokos$¢ (cale) 1.437 inch Szeroko$¢ 5.1 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch Masa netto 13449
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7940U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 1.5 mm?2 Maks. przekroj przewodu (IECEX) 1.5 mm?2
Informacje ogodlne
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28
maks.
Szyna montazowa TS 35
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze wtykowy
dalsze dane techniczne
otwarte strony z prawej strony wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji

rodzaj montazu TS 35
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny zielony / z6tty
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 800V
Znamionowe napiecie state 800V Prad przy maksymalnym 24 A

oprzewodowaniu
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Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napigcie udarowe 8 kV
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W
60947-7-x
parametry systemu
niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 1
liczba pozioméw 1 liczba zaciskdw na poziom 4
Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie
Przytacze PE Tak Szyna montazowa TS 35
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.
kierunek podtaczenia u gory
Dtugos$é¢ odizolowania 10 mm
Rodzaj przytgcza PUSH IN
liczba przytaczen 4
Zakres zaciskania, maks. 4 mm?
Zakres zaciskania, min. 0.14 mm?
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 28
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2
drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min.
Maks. przekrdj przytacza, przewodd 4 mm?
wielodrutowy, maks.
Maks. przekroj przytacza, przewod 0.14 mm?2
wielodrutowy, min.
blizniacza tulejka kablowa, maks. 0.75 mm?
blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodow, przewdd 2.5 mm?2
jednodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewoddw, przewod 0.14 mm?2
jednodrutowy, min.
Dtugosé rurki dla okucia z zakoriczeniem Dtugo$é rurki min. 8 mm
kablowym z kotnierzem z tworzywa maks. 6 mm
sztucznego DIN 46228/4 Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 0.34 mm?2
maks. 0.14 mm?
Dtugosé rurki min. 12 mm
maks. 6 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. T mm?2
maks. 0.5 mm?2
Dtugos¢ rurki min. 12 mm
maks. 8 mm
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Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 2.5 mm?2
maks. 1.5 mm?
Dtugos¢ rurki dla podwdjnej koncowki Dtugos¢ rurki min. 8 mm
tulejkowej maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 0.5 mm?2
maks. 0.75 mm?2
Dtugos¢ rurki dla okucia z zakonczeniem Dtugo$¢ rurki zZnamionowy 5 mm
kablowym bez kotnierza z tworzywa Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 0.25 mm?2
sztucznego DIN 46228/1 Dtugo$é rurki min. 6 mm
maks. 10 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 0.5 mm?2
maks. 1T mm?2
Dtugosé rurki min. 7 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 1.5 mm?2
maks. 4 mm?2
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ AEB 35 SCL/1 VO Wersja

Nr zam. 2661280000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702163

llos¢ 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Wersja

Nr zam. 2661300000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702187

llosé 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Wersja

Nr zam. 2661290000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702170

llos¢ 20 ST

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogoline dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajgce sg niezbednymi
akcesoriami dla ztaczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzystg
strukture wewnatrz szafy sterujgcej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chronigc je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujgc czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztagczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ APP 3 Wersja

Nr zam. 2489100000 Seria A, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4050118499315

llosé 50 ST
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

Wayki

Wiyki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne
dla wszystkich technik przytgczeniowych. Zakres
produktéw obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza
od 1 do 10 biegunéw oraz umozliwia indywidualny
montaz. Zapewnia to maksymalng elastycznos$¢ dla
kazdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiekszajg
bezpieczenstwo i ochrone przed czynnikami
$srodowiskowymi.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ APGCE Wersja

Nr zam. 1514490000 Element kodujacy (terminal), Wemid, pomararnczowy, Szeroko$¢: 3.3
GTIN (EAN) 4050118321906 mm

llos¢ 50 ST

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogdlne dane zamowieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

Nr zam. 1276300000 Wityczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?, liczba przytaczen: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Liczba biegunéw: 1, Szeroko$é: 9 mm

llos¢ 20 ST
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