Karta katalogowa

SAIBWP-4A-4/8-M12

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Wtyki M 12 sg dostepne w 5
réznych systemach potaczen.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotaczalny tgcznik instalacyjny, M12
Nr zam. 2681510000

Typ SAIBWP-4A-4/8-M12

GTIN (EAN) 4050118759389

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 27.12.2025 10:28:54 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty
us
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Wymiary i masa

Masa netto 22g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 4 kodowanie Kodowanie A

Powierzchnia styku Ni/Au Rodzaj przytacza PUSH IN

Podstawowy materiat obudowy PA 66 Opor izolacji = 100 MQ

Srednica kabla, maks. 8 mm Srednica kabla, min. 4 mm

Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2

Napiecie znamionowe 250V Znamionowe natezenie pradu 4 A

Stopien ochrony IP67 Stopien zanieczyszczenia 3

Rodzaj styku Ztgcze zenskie Przytacze ekranu Nie

Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy Zakres temperatury obudowy 40 .. +85°C
cynkowy

Dane ogodlne

Liczba biegunéw 4 ztacze 1 M12

Przytacze 2 PUSH IN Podstawowy materiat obudowy PA 66

Sciezka potaczenia M12 Powierzchnia styku Ni/Au

Stopien ochrony IP67

Normy

Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach DIN EN 45545-2 Odporno$¢ na wstrzasy i drgania EN 50155:2001, DIN EN

szynowych zgodnie z 61373

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Rysunki
Rysunek Schemat biegunow
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