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Cechy nadajnikéw-odbiornikéw serii SFP

Wiele typéw nadajnika-odbiornika, do roznych pozioméw
przepustowosci (do 10 Gigabit Ethernet) i zasiegu (do 60
km)Modele BiDi SFP do tgcznosci za posrednictwem poje-
dynczego $wiattowoduBezproblemowa kontrola nad sta-
tusem nadajnika-odbiornika dzieki obstudze cyfrowego
monitorowania diagnostycznego (DDM)Mozliwos¢ pod-
tgczania w trakcie pracyProdukt laserowy klasy 1, zgodny
z EN 60825-1Dotyczy przetacznikdw linii Eco, Advanced i
Substation

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Nadajnik-odbiornik SFP, 1000 Mbps, Singlemode
BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C

Nr zam. 2682550000

Typ |IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1550

GTIN (EAN) 4050118692167

llosé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E230683

Wymiary i masa

Masa netto 175¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotnosc¢ 5 do 95 % (bez

kondensac;ji)

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Zgodnosé z EMC i aprobaty

Normy EMV EN 55032, EN 55035 norma bezpieczenstwa UL 62368-1

Dane techniczne

rodzaj montazu Wt6z do gniazda SFP

Gwarancja

Czasokres 3 lata

Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy, max. 85 °C Temperatura pracy, min. -40 °C

Wilgotnosé 5 do 95 % (bez Temperatura magazynowania, max. 85 °C
kondensac;ji)

Temperatura magazynowania, min. -40 °C

Wiasciwosci nadajnika-odbiornika swiattowodowego

Szybkos$¢ przesytania danych 1000 Mbps

Funkcja cyfrowego monitora Obstugiwane

diagnostycznego (DDM)

Typ nadajnika-odbiornika Singlemode BiDi

Typ ztacza LC-Simplex

Zasieg przesytu, wartosé typowa 20 km

Dtugosc¢ fali Dtugosc fali X
warto$¢ typowa 1550 nm
Dtugos¢ fali RX
warto$¢ typowa 1310 nm
Dtugos¢ fali TX
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min. 1510 nm
maks. 1570 nm
Dtugoscé fali RX
min. 1250 nm
maks. 1380 nm
Odbiér mocy min. -23 dBm
maks. -3 dBm
Moc przesytowa min. -8 dBm
maks. -2 dBm
tgcze — budzet 15 dB

Uwaga

Uwaga

Przekazniki BiDi-SFP muszg by¢ uzywane parami (np. IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX1310 i IE-
SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX 1550 lub IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1310 i IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-
TX1550).

Gdy jednomodowy transceiver Swiattowodowy jest podtaczany na matej odlegtosci, zalecamy
zastosowanie ttumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceivera na skutek zbyt duzej mocy optyczne;j.

Zasilanie elektryczne

Napiecie zasilania

3,3 V (poprzez przetacznik

ethernetowy)
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003628 ETIM 9.0 EC003628
ETIM 10.0 EC003628 ECLASS 14.0 19-17-03-03
ECLASS 15.0 19-17-03-03
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