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COMPLIANT

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel do tancucha ciagowego, PROFINET, M8
kodowanie D - kotek prosty IP 67, otwarty, Cat.5
(ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m

Nr zam. 2706150050

Typ IE-C5DD4UGO050DCSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118742756
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Dtugosc¢ 5m Dtugosc (cale) 196.8504 inch
Masa netto 298¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -50°C...70°C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70°C
Temperatura uktadania -20°C..60°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Normy
Norma dot. materiatéw izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE Norma dot. tgcznikéw wtykowych IEC61076-2-114
0819) Table 2/A (HD
624.3)
Norma dot. materiatéw na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A Normy dot. materiatoéw ekranujacych DIN EN 13602 Cu-ETP-

A.B

Specjalne standardy dla kabli

Norma dot. materiatéw izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE Norma dot. materiatéw na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
0819) Table 2/A (HD

624.3)
Normy dot. materiatéw ekranujgcych DIN EN 13602 Cu-ETP-
A.B
Standardy ogdlne
Norma dot. fagcznikéw wtykowych IEC 61076-2-114
Budowa kabla
Przewody plecione 7 kolor ptaszcza zielony (RAL 6018)
Oznaczenia norm 2YH(ST)C11Y Przekréj 4*AWG 22/7 - 0,32 mm?2
2x2x0,75/1,5-100 LI VZN
GN FRNC
Ekranowanie SF/UTP liczba zyt 4
Srednica izolacji 1.5 mm izolacja PE
Srednica ptaszcza, maks. 6.7 mm Srednica ptaszcza, min. 6.3 mm
tworzywo ptaszcza PUR Wypetniacz Jako element centralny
Usytuowanie zyt Czwoérka gwiazdowa Grubosc izolacji zyt 0.38 mm
Ekran facznie Folia aluminiowa, Oplot Przekrycie oplotu ekranujgcego 85 %
ekranujacy z drutéw
miedzianych

Data sporzadzenia 14.11.2025 05:26:32 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 2



IE-C5DD4UG0050DCSXXX-E

Karta katalogowa

Materiat przewodowy

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przewdd linkowy
miedziany, cynowany

Srednica ptaszcza wewnetrznego

3.9 mm

Grubo$¢ materiatu ptaszcza

0.9 mm

Sekwencja koloréw zyt - pary zyt

biaty, zotty, niebieski,

pomaranczowy
Grubos$¢ oplotu ekranujgcego 0.13 mm
Wiasnosci kabli elektrycznych
Kategoria Cat.b (ISO/IEC 11801) / Predkos¢ 180 m/min
Cat.be (TIA T568-B)
Pojemnos¢ przy 1 kHz 52 nF/km Rezystancja petli 120 Q/km
Czas przebiegu sygnatu 5.3 ns/m Napiecie probiercze: przewodd-przewod- 2000 Vefekt., 50 Hz, 1 min
ekran
Rdznica rezystanciji 3% Napiecie robocze UL 600V
Rozrzut opdznienia 40 ns/100m Napiecie robocze (wg UL) 600V

Impedancja przejsécia

20 mQ/m przy 10 MHz

Impedancja falowa

100 £ 15 Q przy 1-100
MHz

Wiasnosci mechaniczne i materiatowe kabli

Odpornos¢ na olej in accordance with IEC Bez silikonu Tak
60811-2-1

Odporno$¢ na promienie UV Tak Sita ciagnienia < 150N

Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z Przyspieszenie 4 m/s?

IEC 60754-2

Promien giecia, min., powtarzany

7.5 x $rednica kabla

Promien giecia, min., jednorazowy

5 x $rednica kabla

Wytrzymatos$¢ na Scieranie bardzo dobrze Cykle giecia 3 miliony
odpornos¢ na rozprzestrzenianie sie in accordance with IEC Predkos¢ 180 m/min
ptomienia 60332-1
Przenoszenie ognia Nie
wtyki lewe
Wityk po lewej M8, Kodowanie D, IP67,

styk meski, prosty, wtyk,

Tworzywo sztuczne,

Ekranowane
wtyki prawe
Wityk po prawej Wolny koniec przewodu
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Rysunki

Rysunek wymiarowy

M8
1 yellow
2 white
3 orange
4 blue
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