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Product similar to illustration

Postepujace usieciowienie $wiata przemystu idzie w pa-
rze z modularyzacjg maszyn i systemoéw. Kolejne aspekty
funkcjonalnosci sg przenoszone z szafy sterujgcej ,w te-
ren” — bezposrednio do stref pracy - a to przektada sie na
rozrost niezbednego okablowania.

Nasze gotowe do podtgczenia zespoty kablowe pozwa-
lajg na wykonywanie okablowania w terenie i przesytanie
danych oraz mocy w rozmaitych okoliczno$ciach. Stwo-
rzone przez firme Weidmiiller rozwigzanie Plug & Produce,
gruntownie przetestowane, przyczynia sie do uproszcze-
nia montazu maszyn w Twoim zaktadzie. Dzieki niemu
mozesz koncentrowacé sie na zasadniczym obszarze swo-
ich kompetenciji, i tym bardziej podnosi¢ wydajno$¢ pracy.
Poprzez szeroki asortyment produktowy, na ktéry sktadajg
sie certyfikowane podzespoty, oferujemy rozwiagzania sil-
nie zréznicowane, wsérdd ktorych z catg pewnoscia znaj-
dziesz opcje idealnie dopasowang do Twojego szczegdl-
nego zastosowania.

Gdyby nie udato Ci sie - mimo ze stale wzbogacamy nasz
asortyment - znalezé doktadnie takiego zespotu kablo-
wego, jakiego szukasz, to mozesz liczyé na nasze rozwia-
zania indywidualizowane i warianty zréznicowane pod
wzgledem dtugosci.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zespoty ztgcza do wysokiego obcjgienia, ztg-
cze meskie, ztacze zenskie, Lapp OLFLEX® CLA-
SSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Ekranowane: Nie,
Liczba biegunéw: 10

Nr zam. 2712270200

Typ CH-HGAA-HGAB-10-0200-AE

GTIN (EAN) 4050118751406

llos$¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Srednica 12 mm Masa netto 1185.38 g
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..80°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

81cad6c4-2930-4739-aab4-e07d33c98f2¢c

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 2m typ przewodu Lapp OLFLEX® CLASSIC
110 BK 12G1.5 or similar

kolor ptaszcza czarny Przekroéj zyty 1.5 mm?2

liczba zyt 12 Ekranowane Nie

Halogenki Tak izolacja PVC

zakres temperatur, ruchomy, maks. 70°C zakres temperatur, ruchomy, min. -15°C

zakres temperatur, utozony na state, 80 °C zakres temperatur, utozony na state, min.-40

maks.

promien zgiecia min., ruchomy

10 x $rednica kabla

promien zgiecia, min., utozony na state 4 x $rednica kabla

Materiat ptaszcza

PVC

Specyfikacje techniczne ztacza

Ztacze

Opis ztgcza
wpust kablowy

Ztacze nr 1
straight

Podstawowy materiat obudowy

Odlew ci$nieniowy z aluminium

Liczba biegunéw

10

Typoszereg HE
Rozmiar 4
Typ Pin

Ztacze pojedynczych komponentow

HDC 10B TOBU 1M25G, HDC HE 10 MP

H1.5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG

Opis ztgcza

Ztagcze nr 2

wpust kablowy

straight

Podstawowy materiat obudowy

Odlew cisnieniowy z aluminium

Liczba biegunéw

10

Typoszereg HE
Rozmiar 4
Typ Ztacze zenskie

Ztacze pojedynczych komponentow

HDC 10B TOBU 1M25G, HDC HE 10 FP,
H1.5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG

Data sporzadzenia 10.01.2026 07:28:54 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1787590000
https://eshop.weidmueller.com/p/1873550000
https://eshop.weidmueller.com/p/0463100000
https://eshop.weidmueller.com/p/1193600000
https://eshop.weidmueller.com/p/1787590000
https://eshop.weidmueller.com/p/1873540000
https://eshop.weidmueller.com/p/0463100000
https://eshop.weidmueller.com/p/1193600000

Weidmiiller 3

CH-HGAA-H GAB-1 O-OZOO-AE Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Dane techniczne

Dane ogodlne techniczne

Liczba biegunéw 10 Uktad kotkow 1:1, ponumerowane
przewody

Napiecie znamionowe 500V Stopien ochrony IP65

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576

ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02

ECLASS 15.0 27-06-04-02
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rozmiar 4

PUSH @

Ogobine dane zamoéwieniowe

Technologia przytaczeniowa Push-In jest technika
wtyku bezposredniego. Przygotowany przewéd moze
by¢ umieszczony w ptaszczyznie przytagczeniowej bez
dodatkowych $rodkéw pomocniczych.

Liczba biegunéw: 10

Prad pomiarowy: 16 A

Napiecie pomiarowe: 500 V

Napiecie znamionowe wedtug UL/CSA: 600 V AC/DC

Typ HDC HE 10 MP Wersja

Nr zam. 1873550000 wktad HDC, Ztacze meskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunéw: 10, PUSH
GTIN (EAN) 4032248458165 IN, Rozmiar instalacji: 4

llos¢ 18T

Typ HDC HE 10 FP Wersja

Nr zam. 1873540000 wktad HDC, ztacze zenskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunéw: 10, PUSH
GTIN (EAN) 4032248458158 IN, Rozmiar instalacji: 4

llosé 18T

Obudowa sprzegu

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sa perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sie
duzg trwatoscig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmuiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Typ HDC 10B KBU 1PG16G Wersja

Nr zam. 1654580000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4008190407407 podtaczeniu, Obudowa ztacza, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG 16

Typ HDC 10B KBU 1M25G Wersja

Nr zam. 1021250000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248736232 podtaczeniu, Obudowa ztacza, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: M 25

Typ HDC 10B KBU 1TM20G Wersja

Nr zam. 1787720000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248205066 podtaczeniu, Obudowa ztacza, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 18T standard, Wymiary wlotéw kablowych: M 20
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Obudowa doczepiana

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sa perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Typ HDC 10B ABU Wersja

Nr zam. 1205000000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4008190872960 podtaczeniu, Obudowa panelowa, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,

llos¢ 1ST Zacisk boczny, niewymienny, standard, Wymiary wlotéw kablowych:
none

Typ HDC 10B ABU N Wersja

Nr zam. 2488580000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4050118541519 podtaczeniu, Obudowa panelowa, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,

llos$¢ 18T standard, Wymiary wlotéw kablowych: none

wieko

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sg perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duza trwato$cig oraz odpornosciag na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
fatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzgdkowaé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudow przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Typ HDC 10B DMDQ 2QB
Nr zam. 1665240000

GTIN (EAN) 4008190421946
llogé 18T

Wersja
obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po
podfaczeniu, Pokrywa g&oacute;rnej czesci obudowy, Zatrzask

mocujacy boczny u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: none
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Obudowa cokotu

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sg perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatoscig oraz odpornoscia na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudoéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Typ HDC 10B SBU 1PG16G Wersja

Nr zam. 1654370000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4008190407193 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG 16

Typ HDC 10B SBU 2PG16G Wersja

Nr zam. 1654380000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4008190407209 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG 16

Typ HDC 24D SBU 2PG21G Wersja

Nr zam. 1654450000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4008190407278 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 18T wysoki, Wymiary wlotéw kablowych: PG 21

Typ HDC 24D SBU 1PG29G Wersja

Nr zam. 1654470000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4008190407292 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 18T wysoki, Wymiary wlotéw kablowych: PG 29

Typ HDC 24D SBU 2M25G Wersja

Nr zam. 1787350000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248204694 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llos¢ 1ST wysoki, Wymiary wlotéw kablowych: M 25

Typ HDC 24D SBU 2M32G Wersja

Nr zam. 1787360000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248204700 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llosé 1ST wysoki, Wymiary wlotéw kablowych: M 32

Typ HDC 10B SBU 2M25G Wersja

Nr zam. 1787630000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248204977 podfaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
llosé 18T standard, Wymiary wlotéw kablowych: M 25

Typ HDC 10B SBU 2M20G Wersja

Nr zam. 1787640000 obudowa HDC, Rozmiar instalaciji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4032248204984 podfaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,
lloé¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: M 20
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Typ HDC 10B SBU 1M20G Wersja

Nr zam. 1901360000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248588237 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,

llos¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: M 20

Typ HDC 10B SBU 1M25G Wersja

Nr zam. 1901370000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248588244 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,

llos¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: M 25

Typ HDC 24D SBU 1M25G Wersja

Nr zam. 1903210000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248592999 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,

llos¢ 18T wysoki, Wymiary wlotéw kablowych: M 25

Typ HDC 24D SBU 1M32G Wersja

Nr zam. 1903220000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopieni ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4032248588183 podtaczeniu, Obudowa podstawy, Zatrzask mocujacy boczny u dotu,

llos¢ 18T wysoki, Wymiary wlotéw kablowych: M 32
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