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Niektére zastosowania wymagaja, aby wtykowe rozwigza-
nie zaciskowe byto bardziej elastyczne lub utatwiato mon-
taz. Jezeli konieczne jest prefabrykowanie lub wymiana
catych jednostek funkcjonalnych, wymagane sg modu-
tfowe i elastyczne systemy tgczeniowe. Nasze wtykane
ztaczki moga by¢ szybko montowane i catkowicie przete-
stowane fabrycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztgczka wtykowa, ztgcze sprezynowe, Ciemnobe-
zowy, czarny, 2.5 mm?2, 24 A, 500V, liczba przyta-
czen: 4, liczba poziomoéw: 1, TS 35

Nr zam. 2716230000

Typ ZT 2.5/4AN/4 SW
GTIN (EAN) 4050118773217
llos¢ 50 szt.
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Technical data
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 34.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3583 inch
Wysokos$é 85.5 mm Wysokos¢ (cale) 3.3661 inch
Szeroko$é 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch
Masa netto 8.96¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogodlne
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30
maks.
Szyna montazowa TS 35
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze wtykowy
dalsze dane techniczne
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu wciskany
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy, czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe napigcie state 800V Znamionowe natezenie pragdu 24 A
Prad przy maksymalnym 24 A Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ
oprzewodowaniu 60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
parametry systemu
niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 1
liczba pozioméw 1 liczba zaciskdw na poziom 4
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 356 Funkcja PE Nie
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przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 26 kierunek podtgczenia u goéry
maks.

Dtugos¢ odizolowania 10 mm Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe
liczba przytaczen 4 Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego O mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
drutu, maks. przewoéd wielodrutowy, min.

Maks. przekrodj przytacza, przewod 4 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.13 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewdd 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewéd 0.13 mm2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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