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RoH/
Vt:oupum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel do tancucha ciagowego, M8 kodowanie P
- kotek katowy IP 67, M8 kodowanie P - kotek
katowy IP 67, Cat. 5e, PUR, 7.5 m

Nr zam. 2717800075

Typ IE-C5DE4UPO075PCAPCA-E
GTIN (EAN) 4050118780482

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 7.5 m Dtugosc (cale) 295.2756 inch
Masa netto 472 g

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

-40 °C..80 °C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Specyfikacje techniczne kabla

kolor ptaszcza czarny Odpornos$é na olej zgodnie z wymaganiami
IEC 60811:404
liczba zyt 4 Ekranowane Tak
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z izolacja Poliolefiny
IEC 60754
Cykle giecia 2 min odporno$¢ na rozprzestrzenianie sie Yes
ptomienia
Materiat ptaszcza PUR Napiecie probiercze: przewod-przewod- 1V DC, 1 min, 1000 Veff,
ekran 50 Hz, 1 min
Kodowanie kolorami biaty, zotty, niebieski, Zakres temperatur, staty -40...80 °C
pomaranczowy
Zakres temperatur, zmienny, min. / -30..70°C Liczba biegunéw 4
maks.
Dane ogédlne techniczne
Stopien ochrony IP67

wtyki lewe

Wiyk po lewej

M8, Kodowanie P, IP67,
styk meski, zakrzywiony
90°, wtyk, Tworzywo
sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wityk po prawej

M8, Kodowanie P, IP67,
styk meski, zakrzywiony
90°, wtyk, Tworzywo
sztuczne, Ekranowane
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Rysunki
Okablowanie
M12 M12
’ yellgw 1
> white 5
3 orange 3
4 blue 4
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