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Obszerna rodzina produktéw MultiMark umozliwia opty-
malne uporzadkowanie i trwate oznakowanie w kazdej
szafie sterowniczej. Przyktadem moze by¢ nasz nowy
znacznik do przewodéw SlimFix, przystosowany do bar-
dzo szybkiego nadruku i mocowania. Jednocze$nie ele-
menty te spetniajg najwyzsze wymagania dotyczace
drgan i odpornosci na uderzenia. Znaczniki przewodow
majg otwartg konstrukcje i moga by¢ tatwo i szybko insta-
lowane przed lub po procesie okablowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Znaczniki kabli i przewoddw, 1.2 - 1.8 mm, 18 x
3.8 mm, biaty

Nr zam. 2719040000

Typ SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS

GTIN (EAN) 4050118887778

llosé 900 szt.

b’

RoHS

\/cumpum
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 18 mm Wysokos¢ (cale) 0.7087 inch
Szeroko$é 3.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1496 inch
Masa netto 03g

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogoélne

Rodzaj nadruku neutralna Wykonanie ze stopka zatrzaskowa
Szeroko$¢ 3.8 mm Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 90 °C zakres temperatur roboczych, min. -50°C
Barwny biaty Halogenki Nie

Materiat podstawowy PC-ABS, TPU Nadrukowane znaki bez
Wielko$¢ pola opisowego 2.8 x 15.5 mm llo$¢ na rolke 900
Markery przewodoéw i kabli

Halogenki Nie Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.25 mm?2 Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 1.8 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 1.2 mm Zewnetrzna $rednica przewodu 1.2-1.8 mm
Przekréj przytacza przewodu 0.25-0.75 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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THM MULTIMARK

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ MULTIMARK ROLLER SFM 1 Wersja
Nr zam. 2799000000

GTIN (EAN) 4064675259985

lloé¢ 18T
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