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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

q

Abbildung ahnlich
Dtawnice kablowe z poliamidu, ktére nadajg sie do stoso-
wania w strefach zagrozenia wybuchem Ex e (zwigkszone
bezpieczenstwo) oraz Ex i (bezpieczenstwo wtasne).
Firma Weidmiuiller oferuje szerokg game produktow, w
tym dtawnic kablowych, ktére sg zgodne z wymaganiami
norm, a ponadto wyrdzniajg sie zwiekszong odpornoscia
na uderzenia o energii do 4/7 J oraz moga by¢ uzytko-
wane bez ograniczen w zakresie temperatur do -60°C.
Dtawnice zostaty poddane badaniom wg aktualnej normy
EN 60079-0, a ponadto posiadajg certyfikaty ATEX oraz
IECExX.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja VG Exe 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucz-
nego Ex 7J Exe), Dfawnica kablowa, proste, M 40,
18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66,
IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Nr zam. 2722040000

Typ VG M40 EXE 23-32 CR7J G4
GTIN (EAN) 4050118821277

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

Dopuszczenia

CE

Dopuszczenia

CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysoko$¢ 55.9 mm Wysoko$¢ (cale) 2.2008 inch

Dtugosé 50 mm Dtugos¢ (cale) 1.9685 inch

Masa netto 89¢

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

$rednica kabla zewnetrzna, maks. 32 mm Srednica kabla zewnetrzna, min. 23 mm

rodzaj ochrony z GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5 moment dokrecajacy 17.5 Nm
bar (30 min.)

Klasa palnosci wg UL 94 HB zakres temperatur roboczych, maks. 70°C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C skok gwintu 1.5 mm

Halogenki Tak Normy IEC 60079-0, EN 60079-0,

IEC 60079-7, EN 60079-7,
EN 60079-31, IEC
60079-31

udarnosé

7 dzuli wg IEC 60079-0

rozmiar klucza 1

53 mm

rozmiar klucza 2

53 mm

Stopien ochrony

IP54, IP66, IP67, IP68 -5
bar (30 min.)

Dtawnica kablowa metryczna Materiat podstawowy poliamid 6
wktadka uszczelniajaca CR uszczelka CR
gwint (zewnetrzny) M 40 dtugos¢ gwintu 18 mm
moment obrotowy nakretki kotpakowej, 19.00 Nm moment obrotowy krééca, maks. 19.00 Nm
maks.
moment obrotowy krééca, min. 16.00 Nm moment obrotowy nakretki kotpakowej, 16.00 Nm
min.
rodzaj ochrony przeciwzaptonowej podwyzszone Wytyczne dotyczagce montazu Patrz instrukcja montazu.

bezpieczenstwo Ex e

Numery certyfikatéw przepustu kablowego

Oznaczenie

Ex eb lIC Gb, Ex tb IlIC Db
IP66/68

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(ATEX)

IMQ 13 ATEX010 X

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(INMETRO)

DEF | Warunki zatwierdzenia

DNV 18.0150 X/01

ATEX, IECEX

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(IECEx)

IECEx IMQ 13.0003X
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441 ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34 ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02 ECLASS 14.0 27-14-08-02
ECLASS 15.0 27-14-08-02
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Akcesoria

Nakretki zabezpieczajace z tworzywa sztucznego, czarne

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMU M40 K SW Wersja
Nr zam. 1736960000 SKMU PA (nakretka kontrujaca z tworzywa sztucznego), Nakretka
GTIN (EAN) 4008190956431 kontrujaca, M 40, 7 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)
llos¢ 10 ST
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