Karta katalogowa

IE-C6HD8UGO0150A40XCS-E

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Kabel do tancucha ciagowego, M12 typ X IP 67
kotek prosty, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010), PUR, 15 m

Nr zam. 2723030150

Typ IE-C6HD8UGO 150A40XCS-E
GTIN (EAN) 4050118785937

llos¢ 1 szt.

b’

RoHS

COMPLIANT
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 15 m Dtugosc (cale) 590.5512 inch

Masa netto 1076 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C

Temperatura uktadania -30°C..70°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Budowa kabla

Przewody plecione 19 kolor ptaszcza zielony (RAL 6018)

Przekroj 4*2*AWG 26/19 - Ekranowanie S/FTP
4*2*0.128 mm?

liczba zyt 8 Srednica izolacji 0.98 mm

izolacja PP Srednica ptaszcza, maks. 7.8 mm

tworzywo ptaszcza PUR Srednica miedzi 0.55 uym

Ekranowanie pary zyt

Folia aluminiowa

Usytuowanie zyt

skrecona para

Ekran facznie

Oplot ekranujacy z drutow
miedzianych

Materiat przewodowy

Przewdd linkowy
miedziany, cynowany

Sekwencja koloréw zyt - pary zyt

biato-niebieski / biato-
pomaranczowy / biato-
zielony / biato-brgzowy

Wiasnosci kabli elektrycznych

Szybkos$¢ przesytania danych 10 Gb/s Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Rezystancja petli 280 Q/km Czas przebiegu sygnatu 5.34 ns/m

Napiecie probiercze: przewod-przewdd- 700 Vwarto$é skuteczna, Impedancja przejscia maks. 30 mQ/m przy

ekran 50 Hz, 1 min 10 MHz

Impedancja falowa

100 £ 15 Q przy 1-100
MHz

Witasnosci mechaniczne i materiatlowe kabli

Odpornosé na olej

Sita ciagnienia

Promien gigcia, min., powtarzany

in accordance with IEC
60811-2-1; acc. to CSA
22.2, 4 days/100°C
<100 N

7.5 x $rednica kabla

Odporno$é¢ na promienie UV

Halogenki

Promien gigcia, min., jednorazowy

Tak

bezhalogenowy
4 x $rednica kabla

Wytrzymato$¢ na $cieranie

bardzo dobrze

odporno$¢ na rozprzestrzenianie sie

ptomienia

in accordance with IEC
60332-1-2, zgodnie z UL
1581 VW-1iCSA FT1
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Wiyk po lewej

RJ45, IP20, styk meski,
prosty, wtyk, Tworzywo
sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wityk po prawej

M12, Kodowanie X, IP67,
styk meski, prosty, wtyk,
Tworzywo sztuczne,

Ekranowane
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Schemat potaczen elektrycznych
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