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Sprawdzone monitorowanie sygnatéw stanu przetgczania
W przypadku aplikacji w systemach bezpieczenstwa,
przekazniki z zestykami o wymuszonym przetgczaniu wie-
lokrotnie dowiodty swojej przydatnosci. Wymuszone prze-
tagczanie zapewnia synchroniczne przetgczanie dwoch sty-
kéw, dzieki czemu oba styki zachowujg ten sam status w
przypadku wystgpienia usterki. Umozliwito to osiggniecie
99% pokrycia diagnostycznego. Oferowane przez naszg
firme moduty przekaznikowe TERMSERIES sa specjalnie
przeznaczone do bezpiecznego monitorowania sygnatéow
w szerokim zakresie aplikacji. Stan i funkcja przetgczania
sg jednoznacznie i czytelnie sygnalizowane za posrednic-
twem dzwigni przetaczania, wyposazonej w zintegrowany
uchwyt znacznika. Kompatybilno$é z wszystkimi akce-
soriami serii TERMSERIES zapewnia wysoka uniwersal-
nos¢ i fatwa integracje w istniejacych systemach. Moduty
przekaznikowe TERMSERIES posiadajg certyfikat cULus
wymagany w przypadku zastosowania na rynku Ameryki
Pétnocnej.

2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normg EN 61810-3
typ B Pozytywne wymuszenie zapewnia synchroniczne
przetaczanie obu stykéw i pokrycie diagnostyczne na
poziomie 99%. Atest UL dla rynku Ameryki Poétnocnej
Dzwignia podnoszenia ze zintegrowanymi kanatami
znacznikowymi

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekaznik z zestykami o wymuszo-
nym przetaczaniu, Liczba stykow: 2, Zestyki prze-
taczne o wymuszonym przetaczaniu (EN 61810-3
typ B) AgNi, Znamionowe napiecie sterowania: 24
V DC, prad trwalty: 6 A, ztacze wtykowe, Dostep-
no$¢ przycisku testowego: Nie
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Dopuszczenia
Atesty
S é- T'l'“

c us TUV  Approved
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E522350
Wymiary i masa
Gtebokosé 25.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.0039 inch
Wysoko$¢ 29 mm Wysoko$¢ (cale) 1.1417 inch
Szeroko$¢ 12.6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4961 inch
Masa netto 195¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..70°C Temperatura otoczenia -25°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosc¢ 5...85 %, bez kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS
REACH SVHC

Zgodne, bez wytgczenia
Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E522350
Strona sterownicza
Znamionowe napigcie sterowania 24V DC Prad znamionowy DC 29.2 mA

moc znamionowa 585 mVA, 5665 mW
Wskazanie statusu Nie

Rezystancja cewki 823 Q0+ 10%

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Ciagty prad 6A

max. czestotliwos¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie faczeniowe AC, max. 250V

obcigzeniu znamionowym

Napiecie tgczeniowe DC, max. 250V Obcigzalnos$¢ przy napieciu 1500 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.

Obcigzalno$¢ przy napieciu statym 144 W @ 24V Opoznienie wtaczenia <30 ms

(obcigzenie rezystancyjne), maks.

Opoznienie wytaczenia <20 ms Typ zestyku 2 CO contacts forcibily

guided (EN 61810-3 type

B) (AgNi)
Zywotno$é mechaniczna 10 x 106 potaczen min. moc wigczalna TIOmA@5V
Dane ogdlne
Szyna montazowa TS 35 Dostepno$¢ przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaznik potozenia Nie Barwny transparentny

przetacznika
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Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 300V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepigciowa [} odstep izolacyjny powierzchniowy i =28 mm
powietrzny strona sterowania - strona
obcigzenia
wytrzymatos$é napieciowa strona 4 kVef / 1 Min. Typ izolacji na wejsciu oraz wyjsciu izolacja wzmocniona
sterowania - strona obcigzenia
Wytrzymatos$¢ dielektryczna 3 KVeff / 1 min. Typ izolacji sgsiednich stykéw izolacja wzmocniona
sgsiadujgcych stykdéw
Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego 1,5 kVefekt. / 1 min. Stopien ochrony IP20
styku

Odpornos$¢ na impulsy napieciowe przy 6 kV (1,2/50 us)
sgsiadujgcych stykach

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Normy EN 61810-3 Nr certyfikatu (cURus) E522350

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunek wymiarowany
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Type
RIDER Control High
(25.5 mm high Cover)

Type of construction
4 B A, pinning 5mm

Type of contact
2 2 CO without push button

|

Kody typéw

Type of contact addition
FG Forcibly Guided contacts

Coil valtage
024 24vDC

Contact material
4 AgNi 90/10
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