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Modut rozdzielacza z 1 potencjatem napieciowym (1+,
2+) dla 8 kanatéw zabezpieczony bezpiecznikami dla
gniazd.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja 1P, PUSH IN

Nr zam. 2727410000

Typ RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
GTIN (EAN) 4064675000433

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 20.12.2025 10:00:30 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2727410000
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
us
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 102 mm Gtebokos¢ (cale) 4.0157 inch
Wysoko$é 78.2 mm Wysokos¢ (cale) 3.0787 inch
Szeroko$c¢ 108.2 mm Szeroko$¢ (cale) 4.2598 inch
Masa netto 201g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25...60 °C Temperatura eksploatacyjna -25...60 °C
Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 0...85% (bez kondensacji)
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-27 1d-4¢73-8b09-bd0aaee3697a
dane przylacza
Liczba potencjatéw 1 rozdziat ztgcza wtykowe do ptytki LMF 5.08mm
drukowanej
ztgcze wtykowe zasilania LUF 10.00mm
dane znamionowe
napiecie robocze 24V DC £ 25% Maksymalna warto$¢ natezenia pradu 9.5 A
na przytaczu elementu dystrybucyjnego
catkowity prad znamionowy 76.5 A Obciagzalno$¢ (rezystancyjna) przy 45W@30V

napieciu statym DC, maks.

Przekaznik sterowania moca, min. TmA@1V

Koordynacja izolacji (IEC/UL61010-1i IEC/UL61010-2-201)

Napiecie znamionowe izolacji 50VAC/ 70V DC Kategoria ochrony przeciwprzepieciowe;j
Zanieczyszczenie srodowiska 2 Napiecie probiercze izolacji AC 0.86 kV

Koordynacja izolacji (EN 60664-1)

Napiecie znamionowe izolacji 50VAC/ 70V DC Kategoria ochrony przeciwprzepieciowe;j |l
Napiecie probiercze izolacji AC 0.86 kV
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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przytacze pole

Min. przekroj poprzeczny przewodu, AWG 12 rodzaj potaczenia PUSH IN
AWG

obszar zacisku, maks. 0.12 mm? obszar zacisku, min. 2.5 mm?
Maks. przekrdj poprzeczny przewodu, AWG 24

AWG

przytacze zasilania

rodzaj potaczenia PUSH IN obszar zaciskowy, min. 0.5 mm?2
obszar zaciskowy, maks. 16 mm2 Przekréj poprzeczny przewodu, min. AWG 20
AWG

Przekréj poprzeczny przewodu, maks.  AWG 6
AWG

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52

Data sporzadzenia 20.12.2025 10:00:30 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 3



Weidmiiller 3

RS VERT 8P 24VDC ZUL V1 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Rysunki

LUFA0R2P

i
i
o
i
i
i
i
i

-
=)

|
Control

drouit ——P—————— ————¢

Channel current in A
© =2 N W A O O N ®© ©

) o o [N}

1 14 1 (-
LMF/5.08/11P

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 S50 55 60 65
Operating temperature in °C

Data sporzadzenia 20.12.2025 10:00:30 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



Karta katalogowa

RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bezpieczniki

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RS-FUSE 5X20 4A250V F Wersja
Nr zam. 2780640000

GTIN (EAN) 4064675052807

llos¢ 10 ST

Typ RS-FUSE 5X20 5A250V F Wersja
Nr zam. 2780730000

GTIN (EAN) 4064675053330

llosé 10 ST

Typ RS-FUSE 5X20 6.3A250V F Wersja
Nr zam. 2780740000

GTIN (EAN) 4064675053347

llos¢ 10 ST

Typ RS-FUSE 5X20 8A250V F Wersja
Nr zam. 2780750000

GTIN (EAN) 4064675053354

llos¢ 10 ST

Typ RS-FUSE 5X20 10A250V F Wersja
Nr zam. 2780760000

GTIN (EAN) 4064675053361

llosé 10 ST

Data sporzadzenia 20.12.2025 10:00:30 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2780640000
https://eshop.weidmueller.com/p/2780730000
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https://eshop.weidmueller.com/p/2780750000
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