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b’

RoHS

\/cumpum

Nasze bloki zaciskowe w potgczeniu z przytagczami krzyzo-
wymi umozliwiajg elastyczne rozdziat potencjatu na blo-
kach zaciskowych o innym przekroju pomiarowym.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk rozdziatu potencjatu, ztagcze $rubowe, Ciem-
nobezowy, 35 mm2, 110 A, 1000V, liczba przyta-
czen: 11, liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 2728620000

Typ AWPD 35 4X6/6X2.5
GTIN (EAN) 4050118801125
lloéé 20 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 51.6 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0315 inch
Wysoko$é 117.93 mm Wysokos¢ (cale) 4.6429 inch
Szeroko$c¢ 16.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6378 inch
Masa netto 80¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 110°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 2

Normy IEC 60947-7-1

Szyna montazowa

TS 36

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Kierunek dodatkowego przytacza u gory

Strefa zacisku, kolejne przytagcze, max. 6 mm?2

Strefa zacisku, kolejne przytagcze, min. 0.5 mm?2

przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
cienkodrutowe z koricéwka kablowa DIN
46228/1, dalsze przytacze, min.

przekréj przytacza przewodu, 10 mm?2
cienkodrutowe z koncéwka kablowa DIN
46228/1, dalsze przytacze, maks.

Przekréj przytacza przewodu, drobny 0.5 mm2
drut, kolejne przytacze, min.

Liczba przytaczy, kolejne przytagcze 4 przekréj wymiarowany dalszego 6 mm?
przytacza

Wielko$¢ ostrza, kolejne przytacze 1,0x 5,56 mm Przekrdéj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
wielodrutowy, kolejne przytacze, min.

Przekréj przytacza przewodu, 10 mm2 Przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 20

wielodrutowy, kolejne przytacze, max. kolejne przytacze, min.

Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, 10 mm?2

jednodrutowy, kolejne przytacze, min. jednodrutowy, kolejne przytacze, max.

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze PUSH IN Przekréj przytacza przewodu, drobny 10 mm?2
drut, kolejne przytagcze, max.

Przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 10 Dtugos$c¢ odizolowania, kolejne przytacze 12 mm

kolejne przytacze, max.
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dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta zatrzaskowe Tak

wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu TS 356

eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 35 mm?2 Napiecie znamionowe 1000V

Znamionowe napiecie przemienne 1000V Znamionowe napiecie state 1000V

Znamionowe natezenie pradu 110 A Prad przy maksymalnym 1T10A
oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-1 Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 0.26 mQ
60947-7-x

Znamionowe napigcie udarowe 8 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC4.00 W
60947-7-x

Kategoria przepigciowa 1l Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 2 AWG Nr certyfikatu (cURus) E60693

(cURus)

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 14 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 14 AWG

(cURus) (cURus)

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 2 AWG

(cURus)

parametry systemu

Wykonanie Ztagczka hybrydowa, niezbedna ptyta zamykajaca Nie
Rozdzielacz potencjatu

Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1

liczba zaciskdw na poziom 11 Liczba potencjatéw w rzedzie 1

poziomy wewnegtrznie zmostkowane Nie Szyna montazowa TS 35

Funkcja N Nie Funkcja PE Nie

Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B9

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

kierunek podtaczenia u gory
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 2.5 Nm

Moment obrotowy dociggajacy, min. 2.5 Nm

Dtugos$¢ odizolowania 17 mm

Rodzaj przytacza 2 PUSH IN
Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe
liczba przytaczen 11

Zakres zaciskania, maks. 35 mm?2
Zakres zaciskania, min. 1.5 mm?2

$ruba dociskowa M 6

Wielko$¢ ostrza 1x5,b

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 2
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Przekréj przytacza przewodu, cienki 35 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 35 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 35 mm?2

drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 35 mm?2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?
wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, maks. 6 mm?2
blizniacza tulejka kablowa, min. 1.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 35 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 1.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Zaciskany przewod Dane przytacza

Ztgcze sSrubowe

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu

min. 1.5 mm?2
maks. 35 mm?2
zZnamionowy 35 mm?2
min. 1.5 mm?
maks. 35 mm?2
zZnamionowy 35 mm?2
min. 1.5 mm?2
maks. 35 mm?
zZnamionowy 35 mm?
min. 1.5 mm?2
maks. 35 mm?
zZnamionowy 35 mm?

przewdd i korncowka tulejkowa

Liczba przewodnikéw / 1
miejsce styku

Dtugos$é zdejmowania | min. 17 mm
izolacji maks. 17 mm
znamionow¥7 mm
Moment dokrecajacy | min. 2.5 Nm
maks. 2.5 Nm
znamionow®.5 Nm

Liczba przewodnikéw / 1
miejsce styku

Liczba przewodnikéw /1
miejsce styku

Dtugos$é zdejmowania | min. 17 mm
izolacji maks. 17 mm

znamionow¥7 mm
Moment dokrecajacy | min. 2.5 Nm

maks. 2.5 Nm

znamionow®.5 Nm

_

Liczba przewodnikéw /
miejsce styku
Dtugos¢ zdejmowania | min. 17 mm

izolacji maks. 17 mm
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znamionow¥7 mm

Moment dokrecajacy | min. 2.5 Nm

maks. 2.5 Nm

znamionow®.5 Nm

Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 0.5 mm?2
maks. 6 mm?
zZnamionowy 6 mm?
min. 0.5 mm?2
maks. 6 mm?
zZnamionowy 6 mm?2
min. 0.5 mm?2
maks. 6 mm?
znamionowy 6 mm?
min. 0.5 mm?2
maks. 6 mm?
zZnamionowy 6 mm?2

przewdd i korcowka tulejkowa Liczba przewodnikéw /4
miejsce styku
Dtugos¢ zdejmowania | min. 12 mm
izolacji maks. 12 mm

znamionow}2 mm

Liczba przewodnikéw /4
miejsce styku

Dtugos$é zdejmowania | min. 12 mm

izolacji maks. 12 mm

znamionow¥2 mm

Liczba przewodnikéw /4
miejsce styku

Dtugos¢ zdejmowania | min. 12 mm
izolacji maks. 12 mm
znamionow}2 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 0.5 mm?2
maks. 2.5 mm?
zZnamionowy 2.5 mm?
min. 0.5 mm?2
maks. 2.5 mm?
zZnamionowy 2.5 mm?2
min. 0.5 mm?2
maks. 2.5 mm?
zZnamionowy 2.5 mm?2
min. 0.5 mm?2
maks. 2.5 mm?
zZnamionowy 2.5 mm?2
przewdd i korncowka tulejkowa Liczba przewodnikéw /4
miejsce styku
Dtugos$¢ zdejmowania | min. 10 mm
izolacji maks. 10 mm

znamionowi0 mm

Liczba przewodnikéw /4
miejsce styku

Dtugos$é zdejmowania | min. 10 mm

izolacji maks. 10 mm

znamionow{0 mm

Liczba przewodnikéw /4
miejsce styku
Dtugos¢ zdejmowania | min. 10 mm
izolacji maks. 10 mm
znamionowi0 mm
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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WS 8/16
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
- dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
//’ paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne

rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS-A 8/16 MM WS Wersja

Nr zam. 2619910000 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 16 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118626179

lloé¢ 200 ST
Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nos$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncoéwki kgtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszcza¢ oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AEB 35 SCL/1 VO Wersja

Nr zam. 2661280000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702163

llosé 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Wersja

Nr zam. 2661300000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702187

llos¢ 20 ST
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

AEB 35 SCL/1 VO GY

2661290000

4050118702170

20 ST

Wersja
Seria A, Trzymacz

Mostki poprzeczne

Ogoline dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztgczek odbywa sig za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ ZQV 1.5N/10 Wersja

Nr zam. 1985580000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370416 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 33.5 mm

Typ ZQV 1.5N/10 BL Wersja

Nr zam. 1985680000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370539 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 33.5 mm

Typ ZQV 1.5N/10 RD Wersja

Nr zam. 1985800000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370393 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 33.5 mm

Typ ZQV 1.5N/2 Wersja

Nr zam. 1985410000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118369861 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 5.5
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQVv 1.5N/2 BL Wersja

Nr zam. 1985530000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370423 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 5.5
lloéé 60 ST mm

Typ ZQV 1.5N/2 RD Wersja

Nr zam. 1985650000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370324 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 5.5
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 1.5N/20 BL Wersja

Nr zam. 1985700000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370331 biegundéw: 20, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 70
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/20 Wersja

Nr zam. 1985600000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370225 biegundw: 20, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 70

lloé¢

20 ST

mm
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Typ ZQV 1.5N/20 RD Wersja

Nr zam. 1985810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370355 biegundw: 20, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 70
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/3 Wersja

Nr zam. 1985480000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370096 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9 mm
llos¢ 60 ST

Typ ZQV 1.5N/3 BL Wersja

Nr zam. 1985550000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370485 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9 mm
llos¢ 60 ST

Typ ZQV 1.5N/4 Wersja

Nr zam. 1985490000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370201 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 12.5
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 1.5N/4 BL Wersja

Nr zam. 1985570000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370317 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 12.5
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 1.5N/4 RD Wersja

Nr zam. 1985690000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370515 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 12.5
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 1.5N/5 Wersja

Nr zam. 1985500000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118369991 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/5 BL Wersja

Nr zam. 1985590000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370430 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/5 RD Wersja

Nr zam. 1985710000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370256 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/50 Wersja

Nr zam. 1985620000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370300 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 175
llos¢ 5 ST mm

Typ ZQVv 1.5N/50 BL Wersja

Nr zam. 1985720000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370546 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 3.50, lzolowany: Tak, Szerokos¢: 175
llos¢ 58T mm

Typ ZQV 1.5N/50 RD Wersja

Nr zam. 1985820000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370270 biegundéw: 50, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 175
llosé 5 ST mm

Typ ZQV 1.5N/6 Wersja

Nr zam. 1985510000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370188 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 19.5
llos¢ 20 ST mm

Data sporzadzenia 05.11.2025 02:50:43 MEZ
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Typ ZQV 1.5N/6 BL Wersja

Nr zam. 1985610000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370492 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 19.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/6 RD Wersja

Nr zam. 1985730000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370454 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 19.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/7 Wersja

Nr zam. 1985520000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370195 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 23
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/7 BL Wersja

Nr zam. 1985630000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370522 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 23
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/7 RD Wersja

Nr zam. 1985750000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370249 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 23
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/8 Wersja

Nr zam. 1985540000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370218 biegunéw: 8, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 26.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/8 BL Wersja

Nr zam. 1985640000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370461 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 26.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/8 RD Wersja

Nr zam. 1985770000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370508 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 26.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/9 Wersja

Nr zam. 1985560000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 17.5 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370409 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 30
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/9 BL Wersja

Nr zam. 1985660000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370478 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 30
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 1.5N/9 RD Wersja

Nr zam. 1985790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 17.5 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370386 biegunéw: 9, Raster w mm (P): 3.50, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 30
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQv 2.5N/10 Wersja

Nr zam. 1527690000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118447989 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 48.7 mm

Typ ZQV 2.5N/10 BL Wersja

Nr zam. 1527880000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448573 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llos¢ 20 ST 48.7 mm
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Typ ZQV 2.5N/10 RD Wersja

Nr zam. 2108910000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118486018 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 48.7 mm

Typ ZQV 2.5N/2 Wersja

Nr zam. 1527540000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448467 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 7.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/2 BL Wersja

Nr zam. 1527740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448658 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 7.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/2 RD Wersja

Nr zam. 2108470000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448542 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 7.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/20 Wersja

Nr zam. 1527720000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118447972 biegundéw: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 102
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/20 BL Wersja

Nr zam. 1527890000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448566 biegundéw: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokosé: 102
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/20 RD Wersja

Nr zam. 2108920000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118485899 biegundéw: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 102
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/3 Wersja

Nr zam. 1527570000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448450 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/3 BL Wersja

Nr zam. 1527770000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448641 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/3 RD Wersja

Nr zam. 2108690000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448535 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/4 Wersja

Nr zam. 1527590000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448443 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 18.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/4 BL Wersja

Nr zam. 1527780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448634 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 18.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/4 RD Wersja

Nr zam. 2108700000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448528 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 18.1
llos¢ 60 ST mm
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Typ ZQV 2.5N/5 Wersja

Nr zam. 1527620000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448436 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 23.2
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/5 BL Wersja

Nr zam. 1527790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448627 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 23.2
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/5 RD Wersja

Nr zam. 2108710000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448511 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 23.2
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQVv 2.5N/50 Wersja

Nr zam. 1527730000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118411362 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 5.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 255
llos¢ 5 ST mm

Typ ZQV 2.5N/50 BL Wersja

Nr zam. 1527920000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448559 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 255
llosé 5 ST mm

Typ ZQV 2.5N/50 RD Wersja

Nr zam. 2109000000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118486001 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 5.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 255
llosé 5 ST mm

Typ ZQV 2.5N/6 Wersja

Nr zam. 1527630000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448429 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/6 BL Wersja

Nr zam. 1527820000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448610 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/6 RD Wersja

Nr zam. 2108720000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448504 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/7 Wersja

Nr zam. 1527640000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448412 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 33.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/7 BL Wersja

Nr zam. 1527830000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448603 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 33.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQVv 2.5N/7 RD Wersja

Nr zam. 2108810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448498 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 33.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/8 Wersja

Nr zam. 1527670000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448405 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 38.5
llos¢ 20 ST mm
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Typ ZQV 2.5N/8 BL Wersja

Nr zam. 1527840000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448597 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 38.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/8 RD Wersja

Nr zam. 2108870000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448481 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 38.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/9 Wersja

Nr zam. 1527680000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118447996 biegunéw: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 43.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/9 BL Wersja

Nr zam. 1527870000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448580 biegunéw: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 43.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/9 RD Wersja

Nr zam. 2108900000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448474 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 43.6
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/10 Wersja

Nr zam. 1528090000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332896 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llosé 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BL Wersja

Nr zam. 1528230000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333138 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 RD Wersja

Nr zam. 2460740000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476163 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 BL Wersja

Nr zam. 1528040000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332773 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 RD Wersja

Nr zam. 2460450000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476149 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 BL Wersja

Nr zam. 1528080000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333008 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm
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Typ ZQV 4N/3 RD Wersja

Nr zam. 2460810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476231 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/30 BL Wersja

Nr zam. 2561610000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118569971 biegundw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 181.7 mm

Typ ZQV 4N/30 Wersja

Nr zam. 2561580000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570113 biegunéw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 181.7 mm

Typ ZQV 4N/30 RD Wersja

Nr zam. 2561600000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118569964 biegunéw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 181.7 mm

Typ ZQV 4N/32 Wersja

Nr zam. 2561670000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570175 biegundéw: 32, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llosé 5 ST 193.9 mm

Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 BL Wersja

Nr zam. 1528120000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332872 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 RD Wersja

Nr zam. 2460800000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476224 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 Wersja

Nr zam. 1527980000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332759 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 BL Wersja

Nr zam. 1528140000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333015 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 RD Wersja

Nr zam. 2460790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476217 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/50 Wersja

Nr zam. 1528130000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332902 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/50 BL Wersja

Nr zam. 1528240000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333121 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llos¢ 5 ST 303.7 mm
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Typ ZQV 4N/50 RD Wersja

Nr zam. 2460730000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476156 biegundéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 58T 303.7 mm

Typ ZQV 4N/6 Wersja

Nr zam. 1527990000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332919 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 BL Wersja

Nr zam. 1528170000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332926 biegunéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 RD Wersja

Nr zam. 2460780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476200 biegunéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 Wersja

Nr zam. 1528020000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332780 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 BL Wersja

Nr zam. 1528180000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333114 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 RD Wersja

Nr zam. 2460770000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476194 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 Wersja

Nr zam. 1528030000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332841 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 BL Wersja

Nr zam. 1528190000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332858 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 RD Wersja

Nr zam. 2460760000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476187 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 Wersja

Nr zam. 1528070000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332797 biegunéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 52.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 BL Wersja

Nr zam. 1528220000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333107 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 52.6
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 RD Wersja

Nr zam. 2460750000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476170 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 52.6
llos¢ 20 ST mm
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Typ ZQV 6N/ 10 (ORANGE) Wersja

Nr zam. 2733970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675066811 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 3.1
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 6N/2 Wersja

Nr zam. 1985740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370362 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13.7
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/2 BL Wersja

Nr zam. 1985830000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370232 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13.7
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/3 Wersja

Nr zam. 1985760000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370263 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 21.8
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/3 BL Wersja

Nr zam. 1985840000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370379 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 21.8
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 6N/4 Wersja

Nr zam. 1985780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370287 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 29.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 6N/4 BL Wersja

Nr zam. 1985850000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370447 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 29.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 6N/6 Wersja

Nr zam. 2733950000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675066699 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 3.1
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 6N/7 Wersja

Nr zam. 2733960000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675066804 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3.1
llos¢ 20 ST mm
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