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Picture similar

Kompaktowy ochronnik przeciwprzepieciowy SPD do
zastosowan zgodnych z normg NFPA 79brak konieczno-
$ci stosowania dodatkowych zabezpieczen nadprgdo-
wychwarto$é znamionowa pradu zwarciowego do 200
kAprzetestowane wg IEC/EN 61643-11i UL 1449 4 Ed

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ochronnik przeciwprzepigciowy, Niskie napiecie,
Ochrona przeciwprzepieciowa, z zestykiem zdal-
nym, TN-C

Nr zam. 2730520000

Typ VPUACIIUS 3R 120/50

GTIN (EAN) 4050118807585

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E354261

Wpymiary i masa

Gtebokosé¢ 68 mm Gtebokos¢ (cale) 2.6772 inch

Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 76 mm Wysoko$é 104.5 mm

Wysokos¢ (cale) 4.1142 inch Szeroko$é 54 mm

Szerokos$¢ (cale) 2.126 inch Wymiar mocowania wysoko$¢é 75 mm

Masa netto 363 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C..85 °C Temperatura eksploatacyjna -40°C...85°C

Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci

wzglednej

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 85 °C Napiecie znamionowe UN 120V

maks.

MCOV (L-PE) 150V SCCR 200 kA

In 20 kA Kategoria SPD TYPE 1

Przekréj przytacza AWG, min. AWG 14 Przekréj przytacza AWG, maks. AWG 6

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), -40 °C MODE all modes

min.

VPR (L-L) 1000V VPR (L-PE) 600V

Rodzaj napiecia AC Sieci energetyczne UL 3-phase WYE

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunéw 3 Prad uptywu przy Un 0.4 mA

Styk sygnalizacyjny 250V 1A 1CO napiecie znamionowe (AC) 120V

Sie¢ niskiego napigcia TN-C Rodzaj napiecia AC

czasowe przepigcie - TOV 229V Zabezpieczenie bezpiecznikowe Brak koniecznosci
stosowania bezpiecznika
<315 A gG, 250 A gG
@50 kA Isccr, 315 A gG
@25 KA Isccr

Czas reakcji / czas zataczania <2bns Zakres czestotliwosci, maks. 60 Hz

Zakres czestotliwosci, min. 50 Hz Normy IEC61643-11,EN
61643-11, UL 1449,
NFPA 79

klasa wymagan wg EN 61643-11 T2 Klasa wymagan zgodnie z IEC Typ Il

61643-11
maksymalne napiecie state, Uc (AC) 150V Napiecie sieciowe 120V / 240V
Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ lll Prad wytadoweczy In (8/20us) przewdd- 20 kA
PE
Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 50 kA Typ SPD T2

przewéd-PE
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Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) <1.25 kV

Klasa pradu zwarciowego ISCCR

50 kA

Zdolnos$¢ wygaszania pradu nastepczegonie uwzglednia sie pradu
Ifi nastepczego w sieci

dane ogoélne

Optyczny wskaznik pracy zielona = OK, czerwona = segment rozdziat energii
uszkodzony odgromnik -
wymienié.

Wykonanie Ochrona Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 3

przeciwprzepieciowa, z
zestykiem zdalnym

Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Stopien ochrony

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <4000 m
morza

IP20 po zamontowaniu

Barwny
Szyna montazowa

TE, Insta IP20

pomaranczowy, czarny
TS 35

dane przylacza komunikacja bezprzewodowa

przekréj przytacza przewodu, 0.25 mm?2 dtugos¢ zdejmowanej izolaciji 12 mm
jednodrutowy, min.

Przekréj podtaczanego przewodu, AWG 10 rodzaj przytgcza PUSH IN
sztywny rdzen, maks. (AWG)

przekrdj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj podtagczanego przewodu, AWG 30
jednodrutowy, maks. sztywny rdzen, min. (AWG)

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepigciowa 1l Stopien zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napigcia AC

Dane ogodlne

Liczba biegunéw 3

Stopien ochrony

IP20 po zamontowaniu

Barwny pomaranczowy, czarny

Dane przytaczeniowe

Dtugos$é¢ odizolowania 18 mm Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe
Rodzaj przytacza ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 18 mm
pomiarowego
Moment obrotowy dociagajacy, min. 3 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 4.5 Nm
Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 16 mm?2 Zakres zaciskania, min. 1.5 mm?2
Zakres zaciskania, maks. 35 mm? przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 2 Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
maks. jednodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, 35 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
jednodrutowy, max. przewoéd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 35 mm? przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
drutu, maks. cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min.
przekréj przytacza przewodu, 35 mm? Maks. przekrodj przytacza, przewod 1.5 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), wielodrutowy, min.
maks.
Maks. przekroj przytacza, przewod 35 mm?2

wielodrutowy, maks.
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Wielkos$ci znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Nr certyfikatu (cULus) E354261

Gwarancja

Czasokres b lat

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000941 ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941 ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 12.0 27-17-12-02 ECLASS 13.0 27-17-12-02
ECLASS 14.0 27-17-12-02 ECLASS 15.0 27-17-12-02
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Symbol taczenia

Schematic circuit diagram

Data sporzadzenia 21.11.2025 05:24:50 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa Weidmiiller §
VPU AC || US 3 R1 20/50 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Wersja

Nr zam. 2749850000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 5.5 mm, Dtugosé¢ koncowki: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Seria VPU

Ogobine dane zamoéwieniowe

Bogaty wybor akcesoriéw do petnego zakresu produktéw

Typ VPU AC EXTENDER Wersja
Nr zam. 3123500000

GTIN (EAN) 4099987270175

llogé 8sT
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Ogranicznik zapasowy

Kompaktowy ochronnik przeciwprzepigciowy SPD

do zastosowan zgodnych z normg NFPA 79brak
koniecznoséci stosowania dodatkowych zabezpieczen
nadpradowychwarto$é znamionowa pradu zwarciowego
do 200 kAprzetestowane wg IEC/EN 61643-11 i UL

1449 4.Ed
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ VPUACIIUS 0 120/50 Wersja
Nr zam. 2730440000 Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepigciowa, TN,
GTIN (EAN) 4050118807660 Jednofazowy
llos¢ 18T
Seria VPU

Bogaty wybor akcesoriéw do petnego zakresu produktéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ VPU LOCKING CLIP S Wersja
Nr zam. 2735080000

GTIN (EAN) 4050118826050

llos¢ 10 ST

Typ PLUG VPU AC Wersja
Nr zam. 2855300000

GTIN (EAN) 4064675533283

llosé 10 ST
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