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Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji
budynkowych obejmujgcy szyny miedziane 10x3 oraz
idealnie pozycjonowane komponenty: od zaciskéw insta-
lacji, zaciské przewodu neutralnego oraz rozdziatu to kom-
pleksowych akcesoridow takich jak szyny magistrali oraz
mocowania szyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk rozdziatu potencjatu, ztagcze $rubowe, Jasno-

szary, 25 mm?, 152 A, 1000V, liczba przytaczen:
8, liczba pozioméw: 1

Nr zam. 2731240000

Typ WPD 201 4X25/4X16 GN
GTIN (EAN) 4050118809930

lloéé 2 szt.

b’

RoHS

\/compum
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 49.3 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9409 inch
Wysokos$é 55.7 mm Wysokos¢ (cale) 2.1929 inch
Szeroko$é 43.6 mm Szeroko$¢ (cale) 1.7165 inch
Masa netto 7149
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9436 182c-fbd0-49e8-bf45-a0deac7233a9
Informacje ogédlne
Liczba biegunéw 1 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4
maks.
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16 Normy IEC 60947-7-1, UL 1059
Szyna montazowa TS 35
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze srubowe
dalsze dane techniczne
zatrzaskowe Tak wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji

rodzaj montazu weciskany
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Jasnoszary
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 25 mm?2 Napiecie znamionowe 1000V
Znamionowe napiecie przemienne 1000V Znamionowe napiecie state 1000V
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Znamionowe natezenie pradu 152 A Prad przy maksymalnym 152 A
oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-1, UL 1059

parametry systemu

Wykonanie Ztacze Srubowe niezbedna ptyta zamykajaca Nie

Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1

liczba zaciskéw na poziom 2 poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak

Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie

Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4 kierunek podtaczenia z boku

maks.

Rodzaj przytgcza 2 ztacze $rubowe Rodzaj przytgcza ztgcze $rubowe

liczba przytaczen 8 Zakres zaciskania, maks. 35 mm?2

Zakres zaciskania, min. 1.5 mm? przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, cienki 16 mm2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego O mm2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Maks. przekroéj przytacza, przewod 25 mm?
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodoéw, przewod 25 mm?2

wielodrutowy, min.

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 1.5 mm?
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Rysunki

Condactorcomostondata acoria 1 VOE 08032 (G, IEC 6084771 (G, EC 12381 lass A (Cu-Al)

25 mm? 25 mm* 25 mm?* 25 mm*
16 mm* 16 mn? 16 mm* 16 mm*
Conductor i ing to UL CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158 ng data
Cortiicats vo. (UR) XCFR2.£60693 Cortificate no. (cURus) XCFRZEG0693

max. cuont . curont
Volage sze BC (UR) 500V Valtage sze B () 00V
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