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Gniazda PCB Ethernetu jednoparowego

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagajgca jednej
pary przewoddéw do przesytu danych i zasilania.

Zalety systemu zapewnig dominacje standardu sieci SPE
w zastosowaniach przemystowych i nie tylko.

Zalety jednoparowego Ethernetu: Stabilno$¢: jednopa-
rowy Ethernet umozliwia standardowga komunikacje
Ethernet od czujnika do chmuryPotencjat rozwojowy: klu-
czowa technologia dla standardu Industry 4.0 oraz lloTU-
niwersalnos$é¢: zakres do 1000 m i predkos$¢ do 1 Gbps
umozliwiajg zastosowanie w wielu aplikacjachlnnowacyj-
no$¢: niska masa, mata wielko$¢ i tatwa instalacja

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtyk montazowy, Wktadka M8 PCB, Potaczenie
lutowane, IP67 z obudowa, Potaczenie lutowane
THT/THR, 180°, Liczba biegunéw: 2, Tape

Nr zam. 2735920000

Typ |IE-PCB-SPM-P-180-THR
GTIN (EAN) 4050118820164
lloéé 100 szt.

opakowanie Tape
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 14.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5709 inch

Wysokos$é 24 mm Wysokos¢ (cale) 0.9449 inch

Szeroko$é 10.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3976 inch

Masa netto 39

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Normy

Norma dot. fgcznikdw wtykowych IEC63171-5

Wiasciwosci elektryczne

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran 2250V DC Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk 1000 V DC

Opor izolacji =500 MQ Napiecie znamionowe 72V

Prad znamionowy 4 A

Specyfikacje systemu

Liczba biegunéw 2 montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/
THR

Ekranowanie Tak zamkniegcie boczne, wtasciwosé kotnierz zatrzaskiwany

Szybkos$¢ przesytania danych

10/100/1000 MBit/s

Rodzaj przytacza

Potaczenie lutowane

Kategoria T1-B Rodzina produktow Industrial Ethernet
Stopien ochrony IP67 z obudowag Cykle wpinania =100
kat odejscia 180° Klasa mocy T1-B 10/100/1000 MBIt/
s
Proces lutowania Lutowanie rozptywowe, Wymiary kotka lutowniczego o$miokatny
Lutowanie reczny,
Lutowanie falowe
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Opor izolacji 2500 MQ
Moisture Level (MSL) 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Materiat stykdw stop miedzi Powierzchnia styku Ni/Au
Temperatura pracy, min. -40 °C Temperatura pracy, max. 85 °C
Opakowanie
opakowanie Tape Dtugos¢ VPE 330.00 mm
Szerokos$¢ VPE 330.00 mm Wysokos$¢ VPE 49.00 mm
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Wazna informacja

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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