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LISTED

Abb.ahnlich

Kompaktowy ochronnik przeciwprzepieciowy SPD do
zastosowan zgodnych z normg NFPA 79brak konieczno-
$ci stosowania dodatkowych zabezpieczen nadprgdo-
wychwarto$é znamionowa pradu zwarciowego do 200
kAprzetestowane wg IEC/EN 61643-11i UL 1449 4 Ed

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprze-
pieciowa, TT nur fir N-PE

Nr zam. 2736520000

Typ VPUACIIUS ON-PE 240 Y

GTIN (EAN) 4050118825480

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
us
LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E354261
Wymiary i masa
Gtebokosé 64 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5197 inch
Wysoko$é 45 mm Wysokos¢ (cale) 1.7716 inch
Szeroko$c¢ 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch
Masa netto 429
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40°C...85 °C
Wilgotnosc¢ 5 - 95% wilgotnosci

wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 85 °C Napiecie znamionowe UN 240V
maks.
VPR (N-PE) 1000 V MCOV (N-PE) 305V
SCCR 150 kA In 20 kA
Kategoria SPD TYPE 1 Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), -40 °C

min.

Rodzaj napiecia AC
Dane znamionowe IEC / EN
Liczba biegunéw 1 Prad uptywu przy Un 1 uA
Styk sygnalizacyjny Nie napiegcie znamionowe (AC) 240V
Sie¢ niskiego napiecia TT nur fir N-PE Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) <1.5kVv
Rodzaj napiecia AC czasowe przepiecie - TOV 1200V
Zabezpieczenie bezpiecznikowe 100 AgL Czas reakcji / czas zataczania <100ps
Zakres czgstotliwo$ci, maks. 60 Hz Zakres czgstotliwos$ci, min. 50 Hz
Normy IEC61643-11, klasa wymagan wg EN 61643-11 T2

EN61643-11, UL 1449,

NFPA 79
Klasa wymagan zgodnie z IEC Typ Il Maks. napiecie ciaggte, Uc (N-PE) 305V
61643-11
Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) N-PE 65 kA Prad wytadoweczy In (8/20us) N-PE 40 kA
Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ lI Typ SPD T2
Klasa pradu zwarciowego ISCCR 0.1 kA
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Optyczny wskaznik pracy

zielona = ok, zo6tta =
ostrzezenie, czerwona =
uszkodzony odgromnik -
wymienié.

segment

rozdziat energii

Wykonanie

Ochrona
przeciwprzepieciowa

Forma konstrukcyjna

Obudowa instalacyjna; 1
TE

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny niebieski

Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu Robocza wysoko$¢ nad poziomem <4000 m
morza

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepieciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia AC

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 1 Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Barwny niebieski

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz

ztgcze wtykowe

Wielkos$ci znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Nr certyfikatu (cULus) E354261
Gwarancja
Czasokres 5 lat

Wazna informacja

Informacje produktowe

Przystosowane tylko do systemoéw IT wyposazonych w uziemienie transformatora
rozdzielajgcego potaczonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC

60634-4-44:2018).
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC000941 ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941 ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 12.0 27-17-12-02 ECLASS 13.0 27-17-12-02
ECLASS 14.0 27-17-12-02 ECLASS 15.0 27-17-12-02
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Rysunki

Symbol taczenia

OK  CHANGE
®

Schematic circuit diagram
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Wersja

Nr zam. 2749850000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 5.5 mm, Dtugosé¢ koncowki: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Grubos$¢ koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T

Seria VPU

Bogaty wybor akcesoriow do petnego zakresu produktéw

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ VPU LOCKING CLIP S Wersja
Nr zam. 2735080000

GTIN (EAN) 4050118826050

llogé 10 ST
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