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Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sg wtasciwosciami réznicujgcymi. Ztaczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztaczka silnikowa (wielopoziomowa), PUSH IN,
Ciemnobezowy, 2.5 mm?, 22 A, 800V, liczba
przytaczen: 7, liczba poziomoéw: 4, TS 35, V-0,

Wemid
Nr zam. 2742050000
Typ AMC 2.5 800V DL
GTIN (EAN) 4064675002345
llos¢ 50 szt.

Creation date 26.01.2026 03:00:10 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2742050000

Weidmiiller 3t

AMC 2.5 800V DL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia
Atesty E H _A_
CURUSEX K ATEX
@C € IECEx |KEU?
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Wymiary i masa

Gtebokos$¢ 88 mm Gtebokos¢ (cale) 3.4646 inch

Wysokos$é 107.5 mm Wysoko$¢ (cale) 4.2323 inch

Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch

Masa netto 349

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56°C Temperatura otoczenia -60 °C...85 °C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7909U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Napiecie maks. (ATEX) 440V Prad (ATEX) 19 A

Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 2.5 mm? Napiecie maks. (IECEX) 440V

Prad (IECEX) 19 A Maks. przekréj przewodu (IECEX) 2.5 mm?2

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
maks.
Szyna montazowa TS 35

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania TS 35 wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji

rodzaj montazu wciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napigcie znamionowe 800V
Znamionowe napiecie state 800V Znamionowe natezenie pradu 22 A
Prad przy maksymalnym 22 A Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ
oprzewodowaniu 60947-7-x
Kategoria przepieciowa 1l Stopien zanieczyszczenia 3
parametry systemu
niezbedna ptyta zamykajgca Nie Liczba potencjatéw 4
liczba poziomoéw 4 liczba zaciskéw na poziom 2
poziomy wewngtrznie zmostkowane Nie Szyna montazowa TS 36
Funkcja N Nie Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.
kierunek podtaczenia u gory
Dtugos$¢ odizolowania 10 mm
Rodzaj przytacza PUSH IN
liczba przytaczen 7
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2
drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?
wielodrutowy, maks.
Maks. przekroj przytacza, przewoéd 0.5 mm?2
wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodow, przewdd 2.5 mm?2
jednodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.
Dtugosé rurki dla okucia z zakoriczeniem Dtugo$¢ rurki znamionowy 5 mm
kablowym bez kotnierza z tworzywa Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu | znamionowy 0.25 mm?
sztucznego DIN 46228/1 Dtugosé rurki min. 6 mm
maks. 10 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 0.5 mm2
maks. 1T mm?2
Dtugos¢ rurki min. 7 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 1.5 mm?2
maks. 4 mm2
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Trzymacz
P ’ Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w

szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AEB 35 SC/1 Wersja

Nr zam. 1991920000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118376722

llos¢ 50 ST

pozostale akcesoria

Zadne zadanie nie jest zbyt mate dla idealnego
rozwigzania.

Przytacza stanowig tylko jedng cze$¢ catego procesu.
Drobne detale sg czesto kluczem do idealnego
rozwigzania w aplikacjach, w ktérych potencjaty sg
testowane, grupowane, a nawet izolowane.

System nie bedzie systemem bez matych, ale istotnych
szczegotow:

Wiyki testowe zapewniaja niezawodny odbioér z gniazd
diagnostycznych

W parze z procesem produkcji i aplikacja.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ PS 2.0 MC Wersja

Nr zam. 0310000000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Wtyk kontrolny, czerwony,
GTIN (EAN) 4008190000059 Liczba biegunéw: 1

llosé 20 ST

Akcesoria:

Akcesoria do testeréw i sprzetu pomiarowego

Y

-
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

SnapMark - oprawka szyldéw przeznaczona specjalnie
do ztaczek dwupietrowych IDK 1.5N z serii I. Elastyczny
mechanizm odchylania pozwala na tatwe montowanie
i demontowanie potaczen poprzecznych. Umozliwia
zamocowanie czterech szyldéw DEK 5 lub w dwéch
oznacznikéw ztgczek WS 10/5 Middle.

Typ ZUB MULTIMETER Wersja

Nr zam. 9205270000 Multimeter

GTIN (EAN) 4032248723522

llog¢ 18T

SnapMark

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SNAPMARK | Wersja

Nr zam. 1805880000

GTIN (EAN) 4032248273614 (P): 5.00 Weidmueller, biaty
llog¢ 50 ST

znaczniki grupowe, Znakowanie zaciskéw, 23 x 5 mm, Raster w mm

Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ ZVQ2.5/15 Wersja

Nr zam. 1720700000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 24 A
GTIN (EAN) 4008190374006

llos¢ 50 ST
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Adapter testowy i gniazda testowe

'
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Typ ATPG 1.5-10 L Wersja

Nr zam. 1991890000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.6 mm2, 250V, 0.2 A
GTIN (EAN) 4050118376647

llog¢ 50 ST

Typ ATPG 4 MI-R Wersja

Nr zam. 1991860000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
GTIN (EAN) 4050118376661

lloéé 50 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnigciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$¢ mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AEB 35 SC/1 BK Wersja

Nr zam. 2475310000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118487114

llosé 50 ST

Uchwyt znacznikéw

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llosé 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST

Pokrywa ostrzegawcza

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy

zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje

sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
,\,\\\ napiecia zewnetrznego.

il

i
qB

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AAM 2.5 YE FLASH Wersja

Nr zam. 2635550000 Seria A, Znakowanie zaciskéw, 8 x 5.1 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4050118674095 z06tty

llos¢ 40 ST

Trzymacz

Py < Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w

szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ AEB 35 SCL/1 VO Wersja

Nr zam. 2661280000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702163

llosé 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Wersja

Nr zam. 2661300000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702187

llosé 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Wersja

Nr zam. 2661290000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118702170

llos¢ 20 ST
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Wkretaki z koncowka ptaska

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

Nr zam. 1276300000 Wityczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?, liczba przytaczen: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Liczba biegunow: 1, Szeroko$é: 9 mm

llos¢ 20 ST
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