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Zdjecie produktu

Podstawowy element modutowej obudowy CH20M ofe-
ruje szereg zalet, ktére sprawiajg, ze jest to doskonaty
wybér dla Panstwa projektow. Dzieki specjalnym wycie-
ciom na magistrale i styki FE jest szczegdlnie elastyczny i
tatwy w adaptacji.

Kolejnym punktem zapewniajgcym warto$¢ dodang jest
opcja druku laserowego na obudowie, ktéra zapewnia
wysoka precyzje i mozliwosci w zakresie indywidualnego
designu. Dostepna jest réwniez szeroka gama kolory-
styczna, dzieki czemu mozna zaprojektowaé obudowe cat-
kowicie zgodnie z zyczeniem klienta.

Obudowa CH20M jest réwniez dopasowana do standar-
dowych szyn montazowych, co utatwia instalacje i inte-
gracje z istniejgcymi systemami.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Obudowa szyny montazowej, Obudowy
OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element
bazowy, Wgtebienie we wnece obszaru stopy na
styk FE, Szeroko$¢: 67.5 mm

Nr zam. 2745200000

Typ CH20M67 B 2FE BK/OR
GTIN (EAN) 4064675267881

llo$¢ 4 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 108 mm Gtebokos¢ (cale) 4.252 inch
Wysokos$é 109.3 mm Wysokos¢ (cale) 4.3031 inch
Szeroko$é 67.5 mm Szeroko$¢ (cale) 2.6575 inch
Masa netto 45¢g
Temperatury
Temperatura otoczenia -25°C...85 °C Zakres temperatury stosowania -40..120°C
Wilgotnosc¢ 5 -93% wilg. wzgl., Tu =

40°C, brak kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Wiasciwosci zespotu
Liczba gniazd dla ztacz zenskich 18 Liczba ptytek drukowanych, maks. 3
zamontowanego podzespotu, maks.
llo$¢ poziomodw przytaczeniowych, maks 3 Liczba biegunéw, maks. 72
Wysokos$¢ komponentdéw na ptytce 61.1 mm Wysokos$¢ komponentdéw na ptytce 57.2 mm
drukowanej (zastosowanie 1 ptytek drukowanej (zastosowanie 2 ptytek
drukowanych), maks. drukowanych), maks.
Wysoko$¢ komponentéw na ptytce 34.7 mm Rodzaj montazu ptytki drukowanej dwustronne

drukowanej (zastosowanie 3 ptytek

drukowanych), maks.

Testy mechaniczne

Zgodnie ze standardem

DIN EN 61373:1999 (udary i wibracje)

Warunki testu

trzy obudowy zamontowane w rzedzie, 200g dodatkowej masy na PCB, trzy PCB zamontowane

Niezawodne osie

XY Z

Test zderzeniowy

Ogodlne wskazoéwki dotyczgce testowania

Wszystkie testy mechaniczne zostaty

przeprowadzone na przyktadowej konfiguracji
lub z uwzglednieniem zaleznej regulacji. Podane
wyniki nie zastgpuja testéw istotnych dla
aprobaty. Sg to jedynie warto$ci orientacyjne.

Kategoria testu

1

Liczba uderzen na o0$

3 w kierunku dodatnim i ujemnym

Czas trwania zderzenia 30 ms

Przyspieszenie poziome 30.00 m/s?

Przyspieszenie pionowe 30.00 m/s?

Przyspieszenie wzdtuzne 50.00 m/s?
Test wibracyjny Kategoria testu 1B

Czas trwania testu

5 godzin na 0$

Skuteczne przyspieszenie

7.9 m/s?

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94

Materiat izolacyjny

PA 66 GF 30

grupa materiatéw izolacyjnych

Powierzchnia

nieobrobiony
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Materiat podstawowy tworzywo sztuczne

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 =< CTI

Dane ogodlne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna montazowa TS 35 Tabela koloréw (podobny) RAL 9011

mozliwos¢ zalewania Nie

Testy termiczne

Testy termiczne Ogodlne wskazoéwki dotyczgce testowania Wszystkie testy techniczne zostaty

przeprowadzone na przyktadowej konfiguracji
lub z uwzglednieniem zaleznej regulacji. Podane
wyniki nie zastepuja testéw istotnych dla
aprobaty. Sa to jedynie warto$ci orientacyjne.

Warunki testu

siedeom obudéw zamontowanych w rzedzie -
brak odstepu

Badane osie poziomy
Temperatura otoczenia 80 °C
Rozpraszanie mocy, maks. 5.7W
Temperatura otoczenia 60 °C
Rozpraszanie mocy, maks. 8.1W
Temperatura otoczenia 40 °C
Rozpraszanie mocy, maks. 10.8 W
Temperatura otoczenia 20°C
Rozpraszanie mocy, maks. 13.6 W

Wiasciwosci komponentu

Kolor stopki przyczepianej pomaranczowy Wyciecie w obszarze stopki zatrzaskowej 2x styk FE, styk nieujety w
jako przygotowanie do zestawie!

llo$¢ poziomdw przytaczeniowych, maks 3

Projekt - wymagania IN

tolerancja konturu ptytki drukowanej +0,1T mm grubos$¢ ptytki drukowanej 1.6 mm

tolerancja grubosci ptytki drukowanej  +0,15 mm

Opcje indywidualizac;ji

Mozliwo$¢ zastosowania etykiet Tak Proces zamowienia na zyczenie klienta Patrz wytyczne w sekcji do
specjalnych pobrania

Warianty kolorystyczne Wiecej na zyczenie Mozliwosci obrobki Obroébka laserowa
Wazna informacja

Informacje produktowe Obrys ptytki drukowanej, strefy zastrzezone i inne informacje dotyczgce projektowania ptytki

drukowanej znajduja sie w kategorii dotyczacej technologii potagczen i s oznaczone odpowiednimi

meskimi nagtéwkami w obszarze pobierania.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92 ECLASS 13.0 27-19-06-01
ECLASS 14.0 27-19-06-01 ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Rysunki

Zdjecie produktu Zaleta produktu

Element bazowy z dwoma wyztobieniami FE

Rysunek wymiarowy
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Styk FE - CH20M

Ogobine dane zamoéwieniowe

Bezpieczenstwo funkcjonalne — w petni zintegrowane lub
prosto zmontowane

Opcjonalnie przytacze .CH20M FE" zapewnia optymalna
ochrone systemu dzieki stykowi szyny montazowej do
uziemienia funkcjonalnego.

Konfekcjonowany styk uziemienia funkcjonalnego

w obudowie 6 mm zapewnia niezawodne przytgcze
ekranéw elektronicznych na szyne montazowa. Styk
uziemienia funkcjonalnego jest dostepny dla obudéw

od 12,5 do 67,5 mm, ktére moga by¢ przetwarzane za
pomocg metody lutowania rozptywowego.

Typ CH20M FE 12-67 1.5SN RL Wersja

Nr zam. 1189370000 Obudowa elektroniczna, Akcesoria, Potgczenie lutowane THT/THR,
GTIN (EAN) 4032248972715 5.00 mm, Liczba biegunéw: 1, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 1.5
llos¢ 750 ST mm, cynowana, srebrno-szary, Tape

Typ CH20M FE 12-67 3.2SN RL Wersja

Nr zam. 1264240000 Obudowa elektroniczna, Akcesoria, Potaczenie lutowane THT/THR,
GTIN (EAN) 4050118073997 5.00 mm, Liczba biegundéw: 1, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (1): 3.2
llos¢ 750 ST mm, cynowana, srebrno-szary, Tape
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