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Zdjecie produktu

OMNIMATE® - ztgcza miedzyptytkowe

Uniwersalna konstrukcja kompaktowych urzgdzen
Zastosowanie przyszto$ciowych systemoéw taczacych,

jak rowniez optymalizacja proceséw produkcyjnych, ma
coraz wieksze znaczenie dla rozwoju wydajnych urzadzen
przemystowych, stosowanych w technologii przemystu
4.0. OMNIMATE® Ztgcza miedzyptytkowe wyrdzniajg sie
podziatkg 1,27 mm a ich rézne wersje zapewniajg maksy-
malng uniwersalno$¢. Uniwersalna konstrukcja urzagdzen
- Przemystowe zageszczenie potagczone z wysoka elastycz-
nosciag potaczen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, karta
rozszerzenia, kabel do ptytki)Przystosowanie do automaty-
zacji - Przystosowanie do automatycznego procesu mon-
tazowego dzieki wysokiej precyzji i mate tolerancji potoze-
nia ptaszczyzn stykdw oraz mocowania SMT Niezawodne
styki - Do 500 cykli taczenia dzieki przystosowanej do
warunkéw przemystowych powierzchni z powtoka ze
ztota (PdNi-Au) Przystosowanie do procesow technolo-
gicznych - Wysoka wydajno$¢ Materiat LCP do lutowania
rozptywowego Mozliwo$é skalowania - R6zne wysoko-
$ci i wysoki wspoétczynnik naktadania stykéw umozliwiaja
zastosowania do szerokiego zakresu od 12 - 80 styké-
w.Wytrzymata miniaturyzacja - proste i bezpieczne podta-
czenie mozliwe nawet w niekorzystnych warunkach mon-
tazowych - np. nachylenie lub przesuniegcie.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, Przy-
tacze lutowane SMD, Raster w mm (P): 1.27 mm,
Liczba biegunéw: 50, 180°, Tape

Nr zam. 2747310000

Typ FFH6 S1/50V F1 B RL

GTIN (EAN) 4064675000945

lloé¢ 280 szt.

parametry produktu IEC: /2.8 A
UL: 150V

opakowanie Tape
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 7.8 mm Gtebokos¢ (cale) 0.3071 inch
Wysokos$é 7.1 mm Wysokos¢ (cale) 0.2795 inch
Szeroko$é 36.83 mm Szeroko$¢ (cale) 1.45 inch
Masa netto 6.78 g

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje systemu

Szybkos$¢ przesytania danych

3,125 Gb/s

Rodzina produktow

Sygnat OMNIMATE - ptytka
do ptytki

Rodzaj przytacza

Przytacze dla obwodu

montaz na ptytce drukowanej

Przytacze lutowane SMD

drukowanego
Raster w mm (P) 1.27 mm Raster w calach (P) 0.050"
kat odejscia 180° Liczba biegunéw 50
liczba kotkéw lutowanych na biegun 1 Wspotptaszczyznowo$é: 0.1 mm
Liczba rzedow 1 liczba rzedéw z biegunami 2
Stopien ochrony IP20 Rezystancja skro$na <25 mQ
Cykle wpinania 500 Sita wtykania/biegun, maks. 0.6 N
Sita ciagniecia / biegun, maks. 0.6 N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny
Tabela koloréow (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Opor izolacji 21000 Moisture Level (MSL) 1
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 podstawowy materiat styku stop miedzi
Materiat stykdw Stop Cu Powierzchnia styku Ztoto na niklu
Struktura warstwowa wtyku 22umNi/ 204 pum Temperatura magazynowania, min. -40 °C
PdNi / 2 0.05 um Au
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -55°C
Temperatura pracy, max. 125 °C
Dane znamionowe wg IEC
Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 2.8 A Odstep izolacyjny po izolacji, min. 0.4 mm
(Tu=20°C)
Odstep izolacyjny powietrzny, min. 0.4 mm
Dane znamionowe wg UL 1977
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano Napiecie znamionowe (UL 1977) 150V

warto$ci minimalne,

(nieaktualne)
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szczegoty — patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie Tape Dtugosé¢ VPE 350.00 mm
Szerokos$¢ VPE 350.00 mm Wysokos$¢ VPE 135.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$é: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Zdjecie produktu

Rysunek wymiarowany
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Rysunek szczeg6towy Krzywa obciazalnosci pradowej
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Rysunki

Extender-Board Mezzanine
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FMH - meska koncéwka, przytacze ptytki

Ogodlne dane zamoéwieniowe

OMNIMATE® - ztgcza miedzyptytkowe

Uniwersalna konstrukcja kompaktowych urzagdzen
Zastosowanie przysztosciowych systemoéw taczacych,
jak rébwniez optymalizacja proceséw produkecyjnych,

ma coraz wieksze znaczenie dla rozwoju wydajnych
urzadzen przemystowych, stosowanych w technologii
przemystu 4.0. OMNIMATE® Ztgcza miedzyptytkowe
wyrézniajg sie podziatkg 1,27 mm a ich rézne wersje
zapewniajg maksymalna uniwersalno$¢. Uniwersalna
konstrukcja urzadzen - Przemystowe zageszczenie
potaczone z wysokg elastycznoscig potgczen (Mezzanine,
Mother-to-Daughter, karta rozszerzenia, kabel do
ptytki)Przystosowanie do automatyzacji - Przystosowanie
do automatycznego procesu montazowego dzieki
wysokiej precyzji i mate tolerancji potozenia ptaszczyzn
stykéw oraz mocowania SMT Niezawodne styki - Do
500 cykli tagczenia dzigki przystosowanej do warunkéw
przemystowych powierzchni z powtoka ze ztota (PdNi-
Au) Przystosowanie do proceséw technologicznych

- Wysoka wydajno$¢ Materiat LCP do lutowania
rozptywowego Mozliwo$é skalowania - Rézne wysokosci
i wysoki wspotczynnik naktadania stykéw umozliwiajg
zastosowania do szerokiego zakresu od 12 - 80
stykéw.Wytrzymata miniaturyzacja - proste i bezpieczne
podtaczenie mozliwe nawet w niekorzystnych warunkach
montazowych - np. nachylenie lub przesunigcie.

Typ FMH S1/50H F1 B RL Wersja

Nr zam. 2747220000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, Przytacze lutowane SMD,
GTIN (EAN) 4064675000990 Raster w mm (P): 1.27 mm, Liczba biegunéw: 50, 90°, Tape

lloé¢ 560 ST
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FMH1 - Listwa meska, przytacze ptytki (wysokosé stosu 1,75 mm)

Ogodlne dane zamoéwieniowe

OMNIMATE® - ztgcza miedzyptytkowe

Uniwersalna konstrukcja kompaktowych urzagdzen
Zastosowanie przysztosciowych systemoéw taczacych,
jak rébwniez optymalizacja proceséw produkecyjnych,

ma coraz wieksze znaczenie dla rozwoju wydajnych
urzadzen przemystowych, stosowanych w technologii
przemystu 4.0. OMNIMATE® Ztgcza miedzyptytkowe
wyrézniajg sie podziatkg 1,27 mm a ich rézne wersje
zapewniajg maksymalna uniwersalno$¢. Uniwersalna
konstrukcja urzadzen - Przemystowe zageszczenie
potaczone z wysokg elastycznoscig potgczen (Mezzanine,
Mother-to-Daughter, karta rozszerzenia, kabel do
ptytki)Przystosowanie do automatyzacji - Przystosowanie
do automatycznego procesu montazowego dzieki
wysokiej precyzji i mate tolerancji potozenia ptaszczyzn
stykéw oraz mocowania SMT Niezawodne styki - Do
500 cykli tagczenia dzigki przystosowanej do warunkéw
przemystowych powierzchni z powtoka ze ztota (PdNi-
Au) Przystosowanie do proceséw technologicznych

- Wysoka wydajno$¢ Materiat LCP do lutowania
rozptywowego Mozliwo$é skalowania - Rézne wysokosci
i wysoki wspotczynnik naktadania stykéw umozliwiajg
zastosowania do szerokiego zakresu od 12 - 80
stykéw.Wytrzymata miniaturyzacja - proste i bezpieczne
podtaczenie mozliwe nawet w niekorzystnych warunkach
montazowych - np. nachylenie lub przesunigcie.

Typ FMH1 S1/50V F1 B RL Wersja

Nr zam. 2747040000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, Przytacze lutowane SMD,
GTIN (EAN) 4064675001065 Raster w mm (P): 1.27 mm, Liczba biegunéw: 50, 180°, Tape

lloé¢ 280 ST
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FMH3 - Listwa meska, przytacze ptytki (wysokosé stosu 3,25 mm)

Ogodlne dane zamoéwieniowe

OMNIMATE® - ztgcza miedzyptytkowe

Uniwersalna konstrukcja kompaktowych urzagdzen
Zastosowanie przysztosciowych systemoéw taczacych,
jak rébwniez optymalizacja proceséw produkecyjnych,

ma coraz wieksze znaczenie dla rozwoju wydajnych
urzadzen przemystowych, stosowanych w technologii
przemystu 4.0. OMNIMATE® Ztgcza miedzyptytkowe
wyrézniajg sie podziatkg 1,27 mm a ich rézne wersje
zapewniajg maksymalna uniwersalno$¢. Uniwersalna
konstrukcja urzadzen - Przemystowe zageszczenie
potaczone z wysokg elastycznoscig potgczen (Mezzanine,
Mother-to-Daughter, karta rozszerzenia, kabel do
ptytki)Przystosowanie do automatyzacji - Przystosowanie
do automatycznego procesu montazowego dzieki
wysokiej precyzji i mate tolerancji potozenia ptaszczyzn
stykéw oraz mocowania SMT Niezawodne styki - Do
500 cykli tagczenia dzigki przystosowanej do warunkéw
przemystowych powierzchni z powtoka ze ztota (PdNi-
Au) Przystosowanie do proceséw technologicznych

- Wysoka wydajno$¢ Materiat LCP do lutowania
rozptywowego Mozliwo$é skalowania - Rézne wysokosci
i wysoki wspotczynnik naktadania stykéw umozliwiajg
zastosowania do szerokiego zakresu od 12 - 80
stykéw.Wytrzymata miniaturyzacja - proste i bezpieczne
podtaczenie mozliwe nawet w niekorzystnych warunkach
montazowych - np. nachylenie lub przesunigcie.

Typ FMH3 S1/50V F1 B RL Wersja

Nr zam. 2747130000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, Przytacze lutowane SMD,
GTIN (EAN) 4064675001461 Raster w mm (P): 1.27 mm, Liczba biegunéw: 50, 180°, Tape

lloé¢ 280 ST
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