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Uniwersalny

Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczednosci miejsca. Mata podziatka oznacza takze moz-
liwos¢ optymalizacji konstrukciji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Modut mocy, 830V, 40 A, Liczba biegunéw: 2,
Przytacze zagniatane, ztacze zenskie, Wymagane
otwory wtykowe: 1

Nr zam. 2748350000
Typ HDC MHX 2 FC
GTIN (EAN) 4050118890983
lloéé b5 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
‘ u
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E92202
Nr certyfikatu (cURus) E310075
Wymiary i masa
Gtebokosé 34 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3386 inch
Wysoko$¢ 42.4 mm Wysoko$¢ (cale) 1.6693 inch
Szeroko$¢ 34.2 mm Szeroko$¢ (cale) 1.3465 inch
Masa netto 11.31g
Temperatury
Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogélne

Liczba biegunéw 2 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Cykle wpinania 2500 Typ ztgcze zenskie
Kategoria przepieciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3
Materiat podstawowy Poliweglan Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 830V
Napiecie pomiarowe wedtug UL/CSA 600V Udarowe napigecie pomiarowe (DIN EN 8 kV

61984)
Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 40 A Wymagane otwory wtykowe 1

Dane potaczenia ochronnego

Rodzaj przytgcza PE

ztgcze srubowe nad ramg

modutu
Wersja
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8 Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane
maks.
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16 Przekrdéj przytacza przewodu, maks. 10 mm?2
Przekroéj przytacza przewodu, min. 1.5 mm?
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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zestyki zaciskane HX

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposéb taczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Typ HDC C HX BM1.6AG Wersja
Nr zam. 1002950000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, ztacze zenskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697236 przytgcza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 25 ST
Typ HDC C HX BM2.5AG Wersja
Nr zam. 1002960000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, ztacze zenskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697243 przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llosé 25 ST
Typ HDC C HX BM4.0AG Wersja
Nr zam. 1002970000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HQ, MixMate, ztacze zenskie,
GTIN (EAN) 4032248697250 Przekroj przytacza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
llos¢ 25 ST
Typ HDC C HX BM6.0AG Wersja
Nr zam. 1002980000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, ztacze zenskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697267 przytacza przewodu, maks.: 6, toczony, stop miedzi
llos¢ 25 ST
Typ HDC C MHX BM10.0AG Wersja
Nr zam. 2494560000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MHX, ztacze zenskie, Przekrdj
GTIN (EAN) 4050118504538 przytacza przewodu, maks.: 8, toczony, stop miedzi
lloé¢ 25 ST
Standardowe
‘ e

I

Ogoblne dane zamoéwieniowe

|

§ |

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

HDC MF 6B AB
1428920000

4050118233414

18T

Wersja

Frame
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Typ HDC MF 6B BA Wersja
Nr zam. 1428940000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233353
llosé 18T
Typ HDC MF 10B AC Wersja
Nr zam. 1428960000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233223
llos¢ 18T
Typ HDC MF 10B CA Wersja
Nr zam. 1428980000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233278
lloé¢ 18T
Typ HDC MF 16B AD Wersja
Nr zam. 1429010000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233315
llosé 18T
Typ HDC MF 16B DA Wersja
Nr zam. 1429030000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233407
llosé 1ST
Typ HDC MF 24B AF Wersja
Nr zam. 1429050000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233285
llosé 18T
Typ HDC MF 24B FA Wersja
Nr zam. 1429070000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233520
llosé 18T
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Moduty elektroniczne

Uniwersalny

Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczedno$ci miejsca. Mata podziatka oznacza takze
mozliwo$é optymalizacji konstrukcji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MHX 2 MAS Wersja

Nr zam. 2748320000 Modut mocy, 690V, 40 A, Liczba biegunéw: 2, Przytacze $rubowe
GTIN (EAN) 4050118891027 osiowe, Ztagcze meskie, Wymagane otwory wtykowe: 1

llos¢ 28T

Typ HDC MHX 2 MC Wersja

Nr zam. 2748340000 Modut mocy, 830V, 40 A, Liczba biegundéw: 2, Przytacze zagniatane,
GTIN (EAN) 4050118890990 Ztacze meskie, Wymagane otwory wtykowe: 1

llosé 5 ST
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