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Uniwersalny

Cztery r6zne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczednosci miejsca. Mata podziatka oznacza takze moz-
liwos¢ optymalizacji konstrukciji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zastosowanie danych, 50 V, 10 A, Liczba bie-
gunow: 4, Przytacze zagniatane, ztgcze zenskie,
Wymagane otwory wtykowe: O

Nr zam. 2748580000

Typ HDC MBUSHD 4 F
GTIN (EAN) 4050118890570
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 46 mm Gtebokos¢ (cale) 1.811 inch
Wysokos$é 15.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.6102 inch
Szeroko$é 18 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7087 inch
Masa netto 32g¢g

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 4 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Cykle wpinania =500 Typ ztgcze zenskie
Kategoria przepieciowa Ml Stopien zanieczyszczenia 3

Materiat podstawowy Poliweglan Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 50V
Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 0.8 kV Prad pomiarowy (DIN EN 61984) 10 A
61984)

Wymagane otwory wtykowe 0

Wersja

Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Akcesoria

Moduty elektroniczne

Uniwersalny
Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczedno$ci miejsca. Mata podziatka oznacza takze

¢ mozliwo$é optymalizacji konstrukcji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

HDC MEMC 2 FC Wersja

2748570000 Modut danych, 50 V, 10 A, Liczba biegunow: 2, Przytagcze zagniatane,
4050118890587 ztacze zenskie, Wymagane otwory wtykowe: 2

28T

Plytka ekranujaca MENIC

Oproécz ztaczy do pracy w trudnych warunkach, rodzina
RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego,
funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu,
np. systemy kodowania, strzemiona ostonowe, ptyty
ostonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

HDC MEMC ADP Wersja
2748740000 Shield bus
4050118890624

18T

zestyki zaciskane HD

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem

e elektrycznym i mechanicznym sposéb taczenia przewodu
o i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
et et e bl X
odporne na korozje.
w—

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AG Wersja

1651570000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
4008190400248 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop
100 ST miedzi
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Typ HDC-C-HD-BMO0.14-0.37AU Wersja

Nr zam. 1651670000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400347 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop

llosé 100 ST miedzi

Typ HDC-C-HD-BMO.5AG Wersja

Nr zam. 1651580000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400255 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO.5AU Wersja

Nr zam. 1651680000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400354 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AG Wersja

Nr zam. 1601760000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190158354 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-BMO0.75-1.00AU Wersja

Nr zam. 1651690000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400361 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM1.5AG Wersja

Nr zam. 1651600000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400279 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM1.5AU Wersja

Nr zam. 1651700000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400378 zenskie, Przekréj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM2.5AG Wersja

Nr zam. 1651610000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400286 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-BM2.5AU Wersja

Nr zam. 1651710000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400385 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST
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Moduty elektroniczne

Uniwersalny

Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczedno$ci miejsca. Mata podziatka oznacza takze
mozliwo$é optymalizacji konstrukcji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MBUS HD 4 M Wersja

Nr zam. 2748590000 Zastosowanie danych, 50 V, 10 A, Liczba biegunéw: 4, Przytacze
GTIN (EAN) 4050118890723 zagniatane, Ztacze meskie, Wymagane otwory wtykowe: O

llos¢ 18T
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