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Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposoéb tgczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja ztacze zenskie, ztoto
Nr zam. 2748680000

Typ HDC C COAX 75 F
GTIN (EAN) 4050118890655
llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia
Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 23 mm Dtugosc (cale) 0.9055 inch
Masa netto 211g

Temperatury

Temperatura graniczna -55°C .. 135°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40

Informacje ogédlne

Srednica styku @ preta 4.8 mm Rodzaj przytacza Potaczenie lutowane
Wersja wktadki COAX Barwny ztoto
Powierzchnia ztoto Cykle wpinania 2500

Typ ztgcze zenskie Materiat podstawowy stop miedzi
Proces produkcji toczony

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000796 ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9.1 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Moduty elektroniczne

Uniwersalny
Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczedno$ci miejsca. Mata podziatka oznacza takze

¢ mozliwo$é optymalizacji konstrukcji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MCOAX 4 FC Wersja

Nr zam. 2748550000 Modut, 48 V, 1.5 A, Liczba biegundéw: 4, Przytacze zagniatane, ztagcze
GTIN (EAN) 4050118890747 zenskie, Wymagane otwory wtykowe: 1

llos¢ 5 ST

CTX /HTG / HTX

Praski do tgcznikéw koncentrycznych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ HTX 188 Wersja
Nr zam. 9011990000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, Zacisk
GTIN (EAN) 4008190026066 sze$ciokatny
llos¢ 18T
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