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Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czes$ciach beda-
cych pod napigciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN
EN 60900, IEC 900. Test bezpieczenstwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 2 mm, 100 mm,
Grubos¢ koncowki (A): 2

Nr zam. 2749660000

Typ SDIK SLIM PH2 X 100

GTIN (EAN) 4050118896404

llosé 1 szt.

Data sporzadzenia 13.11.2025 09:53:11 MEZ
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Atesty

&

Wpymiary i masa

Szeroko$é 215 mm Szeroko$¢ (cale) 8.4645 inch
Masa netto 78.32¢g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykutu izolowany wkretak do Wykonanie proste

wkretéw z rowkiem
krzyzowym, Typ Phillips,
rozm.2, SlimLine

Narzedzia do skrecania

Szeroko$c¢ koncéwki (B) 2 mm Ksztatt rowek krzyzowy, okragty
rozmiar 2 Dtugos¢ koncowki 100 mm
rozmiar koncéwki rowek krzyzowy 2

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000144 ETIM 7.0 EC000144
ETIM 8.0 EC000144 ETIM 9.0 EC000144
ETIM 10.0 EC000144 ECLASS 9.0 21-04-04-06
ECLASS 9.1 21-04-04-06 ECLASS 10.0 21-04-04-06
ECLASS 11.0 21-04-04-06 ECLASS 12.0 21-04-04-06
ECLASS 13.0 21-04-04-06 ECLASS 14.0 21-04-04-06
ECLASS 15.0 21-04-04-06
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