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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Weidmiiller oferuje wtyki zaworowe jako przewod taczacy
z wtykami M8/M12 i wolng koncéwka przewodu. Sta-
tus wtyku zaworowego jest sygnalizowany diodg LED.
Wityki zaworowe majg potgczenie ochronne. Dostepne w
wersjach A, B, C zgodnych z DIN i standardami przemy-
stowymi. Klasa ochrony IP 67 zapewniana po wkreceniu.
Decydujace znaczenie ma réwniez kierunek wyjscia, dla-
tego Weidmdiller oferuje inne wersje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd zaworu (zmontowany), wtyk proste - wtyk
zaworowy, Konstrukcja przemystowa B (11 mm) /
M12 = kodowanie A, M12 = A, Dtugo$¢ kabla: 3
m, PUR, czarny

Nr zam. 2751070300

Typ SAIL-VSB-180-M12G-3.0U
GTIN (EAN) 4064675006718

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty UK
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 116 g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 3m kolor ptaszcza czarny
Funkcja PE Tak Przydatnos¢ do tancucha ciaggowego Tak
Przekréj zyty 0.5 mm?2 Ekranowane Nie
Halogenki Nie izolacja PP
Przyspieszenie 5 m/s2 promien zgiecia min., ruchomy 10 x $rednica kabla
promien zgiecia, min., utozony na state 5 x $rednica kabla Cykle giecia 2 min
Predkos¢ 200 m/s Materiat ptaszcza PUR
Odpornos$¢ na iskry spawalnicze Nie Kodowanie kolorami brazowy, niebieski,
zielony / z6tty
Wytrzymatos$¢ na skrecanie 0°/m Zakres temperatur, staty -50...80 °C
Odporne na $ciegi spawalnicze Nie Zakres temperatur, zmienny, min. / -25..80°C
maks.
Liczba biegunéw 3 (2 + PE) Srednica zewnetrzna 46 mm*=0.2 mm

Dane ogédlne techniczne

kodowanie Konstrukcja przemystowa Sciezka potaczenia inne
B(11mm)/M12=
kodowanie A, M12 = A
LED Tak Wykonanie wtyk proste - wtyk
zaworowy
Opér izolacji 109 Q Materiat stykdw CuZn
Napiecie znamionowe 24V Znamionowe natezenie pradu 4 A
Stopien ochrony IP67, po wkreceniu Materiat pierscienia gwintowanego CuZn niklowany
Okablowanie ochronne dioda Zenera Zakres temperatury obudowy -25..+80°C
wtyki lewe
Wtyk po lewej ztgcza, Grzyb zaworu, Powierzchnia styku - wtyk lewy cynowana

Konstrukcja przemystowa
B (11 mm), Liczba
biegunéw: 3, IP67, styk
zenski, zakrzywiony 0°, z
potgczeniem ochronnym:
dioda Zenera, Zétta dioda
LED, nieekranowane
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wtyki prawe

Wityk po prawej ztacza, M12, Kodowanie Powierzchnia styku — wtyk prawy poztacany
A, Liczba biegunéw: b,
IP67, styk meski, prosty,
nieekranowane

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001855 ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11 ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12 ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12 ECLASS 14.0 27-06-03-12
ECLASS 15.0 27-06-03-12

Data sporzadzenia 10.11.2025 04:47:43 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

SA".-VSB-1 80'M 1 26'3.0” Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
o www.weidmueller.com
Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy
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Schemat biegunéw Schemat biegunéow
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