Karta katalogowa

US67-V1T-BLE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nasz czujnik bezprzewodowy idealnie nadaje sie do prze-
prowadzania modernizacji w terenie. Razem z nasza
bramag Weidmdiiller Gateway loT-GW30 dane zebrane
przez czujnik moga by¢ tymczasowo przechowywane i
przesytane do chmury lub lokalnego systemu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Smart vibration sensor, Wireless
Nr zam. 2751260000

Typ US67-V1T-BLE

GTIN (EAN) 4064675022480

llos¢ 1 szt.

Status dostawy
Dostepne do

W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.
2025-07-30T00:00:00+02:00

Data sporzadzenia 23.11.2025 05:34:43 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2751260000

Karta katalogowa

US67-V1T-BLE

Dane techniczne

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E337701

Nr certyfikatu (cULusEX) E539531

Wymiary i masa

Gtebokosé 66 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5984 inch
Wysokos$é 55.56 mm Wysokos¢ (cale) 2.185 inch
Szeroko$é 66 mm Szeroko$¢ (cale) 2.5984 inch
Srednica 66 mm Masa netto 291.2¢g
Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..80°C Temperatura eksploatacyjna -20°C...60°C

Wilgotno$é przy temperaturze pracy

5...95 % wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane elektryczne

Sygnat wyjsciowy Dane procesu mozna Funkcja alarmu Wielko$¢ konfigurowana w
oceni¢ na bramie bramie

Dostepne tacze We / Wy Nie Zmienne pomiaru i przetwarzania Wartos$¢ szczytowa
przyspieszenia drgan,
Przyspieszanie drgan RMS,
Predkos$¢ drgan RMS,
Widmo FFT, Warto$¢
grzbietowa, Temperatura,
Napiecie baterii, Sita
sygnatu

Koordynacja izolacji

Kategoria przepigciowa ] napiecie nominalne 50 V obwody dodatkowe

Stopien zanieczyszczenia 2

Instalacja

Sciezka potaczenia Ztgcze zenskie M8 Moment obrotowy dociagajacy, maks. 30 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 20 Nm moment dokrecajagcy 25 Nm

rodzaj montazu

Mocowanie srubami,
montaz bezposredni, Ptyta
montazowa, Mocowanie
klejowe, Magnes, inne

rodzaj gwintu

Gwint wewnetrzny

Rodzaj montazu - czujnik

Wiele mozliwosci

z wykorzystaniem
adapterow, Montaz
bezposredni: potaczenie
Srubowe

Klucz, wielko$¢ konstrukcyjna

22 mm
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Gwint montazowy M8 Miejsce instalacji Uzycie wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen
Mozliwe uszczelnienie rurka Tak Rozwiazanie dopasowane do Tak
termokurczliwg modernizacji
Komunikacja
Wykonanie Bezprzewodowe charakterystyka anteny zintegrowana antena
dookdlna
Zasieg komunikacji, maks, w prostej linii 90 m Zasieg komunikacji, maks, lokalnie 30m
Modut Bluetooth Bluetooth Low Energy,
Transceiver RF 2,4 GHz
Obudowa
Materiat podstawowy Stal nierdzewna 1.4404 Pokrywka PA 66
(V4A), AISI 316L i
tworzywo sztuczne PA 66
Materiat gniazda Stal nierdzewna
Zasilanie
rodzaj zasilania Bateria Liczba ogniw akumulatora 1
Radio Yes Rozmiar baterii AA/Mignon/R6
Bateria wymienialna Tak Typ baterii Lit
napiecie akumulatora 3.6V pojemnos$¢ akumulatora 2.2 Ah
Zywotnos$é akumulatora Typowo 3 lata (przy 1-
godzinnej przerwie w
transmisji i temperaturze
eksploatacyjnej pomiedzy
+15°C a +25°C)
Czujnik
Zasada pomiaru fizycznego czujnika Przyspieszenie drgan
Konfigurowalny zakres czestotliwosci Nie
Czujnik przyspieszenia drgan (mV / 112
grawitacja g)
Przyspieszenie drgan, min. (grawitacja g)-16
Temperatura czujnika Monitorowana warto$¢ Temperatura
Typ czujnika Temperature MEMS
Doktadno$¢ pomiaru +/-1°C
Gtowica pomiaru zakresu temperatury Temperatura, min. -20°C
Temperatura, maks. 60 °C
Urzadzenie jest skalibrowane Nie
Sposdb pomiaru czujnika wg normy 3-osiowa analiza szerokopasmowa 10 Hz...1 kHz, VRMS
1ISO10816-3
Przyspieszenie drgan, maks. (grawitacja 16
g)
interwat wydawania informacji 10s, 10m, 1h
zakres pomiarowy corresponding to the maximum vibration acceleration
Predko$¢ drgan jednostki pomiarowej mm/s
(RMS)
Doktadno$é pomiaru temperatury 1%
Liczba osi pomiarowych 3
Interwat transmisji sygnatéw 10s, 10 min, 1 godz.
Metoda analizy widmowej (FFT) 3-osiowa analiza widmowa 10 Hz...3,3 kHz, widmo przyspieszenia
Zakres czestotliwosci, min. 10 Hz
Zakres czestotliwos$ci, maks. 3300 Hz
warto$¢ zmierzona temperatury, min. -20 °C
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warto$¢ zmierzona temperatury, maks. 60 °C

Czestotliwos$¢ probkowania 6.6 kHz
Drgania czujnika Monitorowana warto$é Przyspieszenie

Typ czujnika trzyosiowe czujniki MEMS
Monitoring Monitorowanie drgan zgodnie z DIN ISO 10816-3

Dane ogdlne

Rejony zagrozone wybuchem ATEX strefa 2 Ex ec lIC kategoria bezpieczenstwa Nie
T4 Ge, UL/cUL, Class |
Division 2, Groups A, B,
CiD,IEC 60079-0, IEC

60079-7
obszar zastosowania do zastosowan wewnatrz Z oceng drgan urzadzenia Tak
oraz na zewnatrz
budynkéw
rodzaj ochrony przeciwzaptonowej Ex e Cisnienie powietrza (praca) 2 795 hPa (wysokos$¢ =
2000 m) zgodnie z DIN EN
61131-2
Stopien ochrony IP67, IP66
Wejscie napiecia pomiarowego
Zakres czestotliwosci, maks. 3300 Hz Zakres czestotliwosci, min. 10 Hz
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC004309 ETIM 9.0 EC004309
ETIM 10.0 EC004309 ECLASS 9.1 27-20-14-12
ECLASS 10.0 27-20-14-12 ECLASS 11.0 27-20-14-12
ECLASS 12.0 27-20-14-12 ECLASS 13.0 27-20-14-12
ECLASS 14.0 27-20-14-12 ECLASS 15.0 27-20-14-12
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Przyktad zastosowania
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Akcesoria

loT-Gateways

Wiasciwosci bramek loT Umozliwienie rejestracji danych
roboczych maszyny i dostep do urzadzen polowych i
sterownikéw PLC z zastosowaniem réznych protokotéw

i interfejséw Interfejs do stosowanych systemoéw IT oraz
do typowych chmur danych Redukcja przesytu danych

w wyniku przetwarzania w architekturze rozproszonej

z wykorzystaniem otwartego standardu loT Node-RED
Bezpieczna i fatwa obstuga zdalna za posrednictwem
ustugi dostepu zdalnego Remote Access Service

firmy Weidmiiller Integracja typowych interfejséw
komunikacyjnych w kompaktowych rozmiarach Otwarta
platforma programowania Node-RED z silnym wsparciem

spotecznosci
Ogdlne dane zamoéwieniowe
Typ 10T-GW30-4G-EU Wersja
Nr zam. 2682630000 loT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
GTIN (EAN) 4050118691689
llog¢ 18T
Typ I0T-GW30 Wersja
Nr zam. 2682620000 loT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
GTIN (EAN) 4050118691696
llogé 18T

Akcesoria do czujnikéw

Firma Weidmiuiller oferuje wysokiej jakosci kable, wtyczki,
adaptery montazowe oraz magnesy do profesjonalnego
montazu monitoréw drgan w zastosowaniach
przemystowych.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ US67-USB-STICK-BLE Wersja

Nr zam. 2874720000 Communication module
GTIN (EAN) 4064675649526

llos¢ 18T
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Zdecentralizowane bramki loT IP65

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Wiasciwosci bramek loT Umozliwienie rejestracji danych
roboczych maszyny i dostep do urzadzen polowych i
sterownikéw PLC z zastosowaniem réznych protokotéw

i interfejséw Interfejs do stosowanych systemoéw IT oraz
do typowych chmur danych Redukcja przesytu danych
w wyniku przetwarzania w architekturze rozproszonej

z wykorzystaniem otwartego standardu loT Node-RED
Bezpieczna i fatwa obstuga zdalna za posrednictwem
ustugi dostepu zdalnego Remote Access Service

firmy Weidmiiller Integracja typowych interfejséw
komunikacyjnych w kompaktowych rozmiarach Otwarta
platforma programowania Node-RED z silnym wsparciem
spotecznosci

Typ FP IOT MDO1 4EU S2 00000  Wersja

Nr zam. 8000058270 FieldPower® loT-Box, LAN, Wireless, IP54
GTIN (EAN) 4064675384618

llosé 18T

Typ FP IOT MDO1 LAN S2 00000  Wersja

Nr zam. 8000058603 FieldPower® loT-Box, LAN, IP54

GTIN (EAN) 4064675021285

llos¢ 18T

Akcesoria do czujnikéw

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Firma Weidmiuiller oferuje wysokiej jakosci kable, wtyczki,
adaptery montazowe oraz magnesy do profesjonalnego
montazu monitoréw drgan w zastosowaniach
przemystowych.

Typ USB7-PLATE64-STD Wersja
Nr zam. 2811910000
GTIN (EAN) 4064675292975

Adapter plate

llos¢ 18T

Typ US67-MNT-00MO08-000M8 -C... Wersja

Nr zam. 3069470000

GTIN (EAN) 4099987067591

llosé 18T

Typ US67-MNT-00MO08-00M10- Wersja
S30

Nr zam. 3072980000

GTIN (EAN) 4099987075695

llos¢ 18T
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Typ US67-MNT-00MO08-00M12- Wersja
S30

Nr zam. 3073210000

GTIN (EAN) 4099987075725

llos¢ 18T

Typ uUse7- Wersja
MNT-00M08-00M 16-000

Nr zam. 3073330000

GTIN (EAN) 4099987075749

llos¢ 18T

Typ uUse7- Wersja
MNT-00M08-00M20-000

Nr zam. 3073360000

GTIN (EAN) 4099987075756

llos¢ 18T

Typ US67- Wersja
MNT-00M08-00M24-000

Nr zam. 3073370000

GTIN (EAN) 4099987075763

lloéé 18T

Typ US67-MNT-00MO08-0GLUE-000 Wersja

Nr zam. 3073700000

GTIN (EAN) 4099987075824

llosé 1ST

Typ uUse7- Wersja
MNT-00M08-0MAG 1-000

Nr zam. 3073740000

GTIN (EAN) 4099987075831

llosé 18T

Typ Us67- Wersja
MNT-00M08-0MAG2-000

Nr zam. 3073750000

GTIN (EAN) 4099987075855

llos¢ 18T

Typ US67-BAT-COSL Wersja

Nr zam. 2757620000 Battery, Lithium

GTIN (EAN) 4064675018315

llosé 18T
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