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PV Protect to system zapewniajgcy optymalne zabezpie-
czenie inwertera przed przepigciami. Jest bardzo kompak-
towy i wymaga tylko kabli Y do potaczenia ze stringami
PV. Jest to wiec idealny produkt do modernizacji istnieja-
cych instalacji mieszkalnych fotowoltaicznych PV z zabez-
pieczeniem przed przepigciami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I,
Cable gland, PUSH IN connection, 1500 V

Nr zam. 2756000000

Typ VPUM2I2SXFXV200TXPX15

GTIN (EAN) 4064675003366

llosé 1 szt.

Status dostawy

W przysztos$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2026-03-31T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny

PVIDC 11 10 2MPP SPD1 MC4 10
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 91 mm Gtebokos¢ (cale) 3.56827 inch

Wysokos$é 145 mm Wysokos¢ (cale) 5.7086 inch

Szeroko$é 168 mm Szeroko$¢ (cale) 6.6142 inch

Masa netto 869 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...85 °C

Temperatura eksploatacyjna -40°C..85°C Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogétne

Normy EN 50539-11 Stopien ochrony IP67

Obudowa

mocowanie obudowy

Przez cztery otwory pod
Srubami pokrywy

Rodzaj przytacza - przewéd

Zacisk wewnetrzny (z
przepustem z dtawnicag

kablowa)
Wejscia
Liczba punktéw maksymalnej mocy 2 MPP
(MPP)
Funkcjonalne ztacze uziomowe Wypust kablowy Liczba wejs¢ 1
kablowych
Przytacze przewodu Rodzaj przytacza PUSH IN
Wejscie DC + & - Potaczenie przewodowe Rodzaj przytacza PUSH IN
Wypust kablowy Liczba wejsé 2
kablowych
Typ bezpiecznika ani wktadki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika
Liczba wej$¢ przewoddéw na MPP 1
Zabezpieczenie przed przeciazeniem, strona DC
Normy EN 50539-11 Prad roztadowania, maks. (8/20 us) 40 kA
Poziom ochrony Up (+/-,-/PE, +/PE) <4.8kV uwarunkowania i wymagania EN 50539-11
Wysoko$é robocza w nieuziemionym <4000 m Prad zwarciowy ISCPV 11 kA
systemie PV
taczny prad wytadowczy ltaczny (8/20 50 kA Prad wytadowczy In (8/20 ps) 15 kA

ps)
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Klasa wymagan Typ I Wysoko$¢ robocza w uziemionym <4000 m
systemie PV

napiecie systemu PV, maks. Ucpv 1500V

Wazna informacja

Informacje produktowe The SPD in the box cannot be replaced.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941

ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-14-02

ECLASS 15.0 27-17-14-02

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Designation 2: VPU PV
BOX CG Il 5 1500 2M
Over voltage protection
box for inverters with
2Mpp tracker, used to
protect the DC side.

Max. String voltage Uoc:
1500 V MPPT1: 1 input,
connection via cable gland
(4-8mm@) cable cross
section: max. 16mm?2
MPPT 2 is identical to
MPPT 1 Connection of the
box in stitch without DC
switch 2 surge protection
type Il Connection of
functional earth via

cable glands (8-12mm®@)
cable cross-section:
16mm?2 Protection class:
IP65 and IP67 Plastic
enclosure Dimensions
HxWxD:168x145x91
mm According to
standard, EN 50539-11:
2013+A1:2014 IEC
61643-31: 2018
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Rysunki
Schemat potaczen elektrycznych Schemat potaczen elektrycznych
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Phillips, SDK
PH DIN 5262, ISO 8764 /2-PH, uchwyt zgodny z ISO
8764-PH, koncowka Chrom Top, rekoje$é SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDK PH2 Wersja

Nr zam. 9008490000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056484

llos¢ 18T

... do wtykowych ztaczy fotowoltaicznych

Po odizolowaniu koncéwka przewodu moze zostac
zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejka
na zyte. Zagniatanie jest pewnym sposobem taczenia
przewodu z terminalem i w duzym stopniu wyparto
metode lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie
jednolitego, nieroztacznego potaczenia pomigdzy
przewodem i elementem ztgcza. Potgczenie mozna
uzyska¢ wytacznie dzieki precyzyjnym narzedziom
wysokiej jakosci. W rezultacie uzyskuje sie potagczenie
pewne i niezawodne pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym. Weidmdiller oferuje szerokg game
produktéw w zakresie narzedzi do zagniatania.
Zintegrowane blokady z mozliwoscig odryglowania
zapewniajg optymalng jako$¢ obrébki. Potgczenia
zaciskowe, ktére uzyskuje sie za pomoca narzedzi
Weidmdiiller sg zgodne z miedzynarodowymi normami i

przepisami.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ CTF PV WM4 Wersja
Nr zam. 1222870000 Fotowoltaika, Narzedzie do zaciskania terminali fotowoltaicznych,
GTIN (EAN) 4050118006254 mechaniczny, bez wymienialnych wktadéw
lloé¢ 18T
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Narzedzia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Do przewodoéw cienkodrutowych i masywnych ze
specjalnymi materiatami izolacyjnymi Wysoka jako$é
zdejmowania izolacji do zastosowania przemystowego
(spetnia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane
noze umozliwiajg zdejmowanie specjalnych izolacji z
przewodoéw Dtugos¢ zdejmowanej izolacji ustawiana
ogranicznikiem Wysoka elastyczno$¢ dzieki wymiennym
zespotom zdejmowania izolacji Wysoka doktadno$é
powtarzalnosci wyniku zdejmowania izolacji Przewod
bez uszkodzen Wysoka stabilno$¢ daje dtugg zywotnos$¢ i
wysokg niezawodnos$é Zintegrowana funkcja cigcia

Typ MULTI-STRIPAX PV Wersja

Nr zam. 1190490000 Fotowoltaika, Ztgcze wtykowe
GTIN (EAN) 4032248973262

llos¢ 18T

Kabel ze ztaczem Y

Ogobline dane zamoéwieniowe

Kabel Y jest stosowany do rownolegtego tgczenia kilku
stringdw w systemie fotowoltaicznym, np. do dzielenia
linii przed falownikiem.

Kable sg dostepne w réznych wariantach przytaczy.

Typ PVHYW-XXPXXX06W+15 Wersja

Nr zam. 2814220000 Fotowoltaika, Kabel ze ztagczem Y, 1x WM4 C Male, 1x Cze$ciowo
GTIN (EAN) 4064675298908 odizolowany koniec przewodu, 1x WM4 C Female, 6mm2, 1500 V
llogé 18T

Kable ze ztaczem X

Kabel Y jest stosowany do rownolegtego tgczenia kilku
stringdw w systemie fotowoltaicznym, np. do dzielenia
linii przed falownikiem.

Kable sg dostepne w réznych wariantach przytaczy.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PVHXW-W-PXXX06W+15 Wersja

Nr zam. 2814280000 Fotowoltaika, Kabel ze ztaczem X, 2x WM4 C Male, 1x Cze$ciowo
GTIN (EAN) 4064675298960 odizolowany koniec przewodu, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V
llos¢ 18T

Typ PVHXW+W+PXXX06M-15 Wersja

Nr zam. 2814290000 Fotowoltaika, Kabel ze ztaczem X, 2x WM4 C Female, 1x Czg$ciowo
GTIN (EAN) 4064675298977 odizolowany koniec przewodu, 1x WM4 C Male, 6mm?2, 1500 V
lloéé 18T

Zestawy oznacznikéw PV

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PV MARKER 1-3 MPP Wersja

Nr zam. 8000149520 Fotowoltaika, Oznaczniki urzadzen, Akcesoria, Znaczniki kabli
GTIN (EAN) 4099987229197 i przewoddw, Opaska kablowa, Zestaw opisywania, Etykieta
llosé 1ST ostrzegawcza, Oznacznik kabla, samoprzylepny
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Elementy wspotpracujace

Kable ze ztagczem X

Kabel Y jest stosowany do rownolegtego tgczenia kilku
stringdw w systemie fotowoltaicznym, np. do dzielenia
linii przed falownikiem.

Kable sg dostepne w réznych wariantach przytaczy.

2

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PVHXW+W+PXXX06M-15 Wersja

Nr zam. 2814290000 Fotowoltaika, Kabel ze ztaczem X, 2x WM4 C Female, 1x Czg$ciowo
GTIN (EAN) 4064675298977 odizolowany koniec przewodu, 1x WM4 C Male, 6mm?2, 1500 V
llog¢ 18T

Typ PVHXW-W-PXXX06W+15 Wersja

Nr zam. 2814280000 Fotowoltaika, Kabel ze ztagczem X, 2x WM4 C Male, 1x Czesciowo
GTIN (EAN) 4064675298960 odizolowany koniec przewodu, 1x WM4 C Female, 6mm2, 1500 V
lloéé 18T

Kabel ze ztaczem Y

Kabel Y jest stosowany do rownolegtego tgczenia kilku
stringdw w systemie fotowoltaicznym, np. do dzielenia
linii przed falownikiem.

Kable sg dostepne w réznych wariantach przytaczy.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PVHYW-XXPXXX06W+15 Wersja

Nr zam. 2814220000 Fotowoltaika, Kabel ze ztagczem Y, 1x WM4 C Male, 1x Czesciowo
GTIN (EAN) 4064675298908 odizolowany koniec przewodu, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V
llosé 18T
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