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Rozszerzenie styku SAFESERIES wykorzystuje przekazniki
z wymuszonym prowadzeniem stykéw zgodnie z norma
EN 61810-3 typ A. Dzieki temu rozwigzanie jest prze-
znaczone do monitoringu sygnatu w aplikacjach ochrony
ludzi i maszyn. Zapewnia bezpieczng informacje zwrotng
do poziomu sterowania. Sktada sie z b réznych przekazni-
kéw wtykowych z dopasowanymi ztgczami Srubowymi w
wersji styku 2 NO + 2 NC, 3NO + 1 NC, 4 NO+ 2 NC, 3
NO + 3 NCi 5 NO + 1 NC. Jezeli zastosowanie jest zapro-
jektowane zgodnie z norma EN/ISO 13849-1, mozna
osiggnaé poziom wydajnosci PL ,e". Komponent pod-
stawowy jest rowniez odpowiedni do aplikacji bezpie-
czenstwa zgodnie z normg IEC/EN 62061, aby osiagnaé¢
poziom integralnosci bezpieczenstwa SIL3.

Przekazniki z wymuszonym prowadzeniem stykéw do EN
61810-3 typ ADopuszczenie cULus wysokiej akceptacji
dla rynku Ameryki PétnocnejDopuszczenie CQC na zgod-
nos¢ z chinskimi normami jakosciUzbrojony i w 100%
funkcjonalnie przetestowany zestaw sktadajgcy sie z prze-
kaznikéw i ztgczy ze zintegrowang diodg LED do wskazy-
wania statusuPokrycie diagnostyczne w 99%

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SAFESERIES, Przekaznik z zestykami o wymuszo-
nym przetaczaniu 2 zestyki zwierne i 4 rozwierne,
o wymuszonym przetgczaniu (EN 61810-3 typ A)
Poztacane AgSnO, Znamionowe napigcie sterowa-
nia: 24 V DC £10 %, prad trwaly: 6 A, ztacze $ru-
bowe, Dostepnosé przycisku testowego: Nie

Nr zam. 2759090000

Typ FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU

GTIN (EAN) 4064675009337

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E223474

Wpymiary i masa

Gtebokosé¢ 59.8 mm Gtebokos¢ (cale) 2.3543 inch
Wysokos$é 89.4 mm Wysokos¢ (cale) 3.5197 inch
Szeroko$é 29.8 mm Szeroko$¢ (cale) 1.1732 inch
Masa netto 63.3g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...70°C Temperatura otoczenia -25 °C...55 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

5...85 % wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1dbbfdebe

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 70 °C Przekréj przytacza AWG, min. AWG 20

maks.

Przekréj przytacza AWG, maks. AWG 16 rodzaj przewodu sztywny przewod
miedziany, elastyczny
przewéd miedziany

Moment dokrecajacy, maks. T Nm

Strona sterownicza

Znamionowe napiecie sterowania

24VDC£10%

Prad znamionowy DC

25,5 mA

moc znamionowa

620 mW

Wskazanie statusu

Zielona dioda LED

uk?ad ochronny

Dioda zwrotna

Strona obciagzenia

znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Ciagty prad 6 A

max. czestotliwo$¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie faczeniowe AC, max. 400V
obcigzeniu znamionowym

Napiecie tgczeniowe DC, max. 250V Poczatkowy prad rozruchowy 30A/20ms
Obcigzalnos$¢ przy napigciu 1500 VA Obciagzalno$¢ przy napieciu statym 144 W @ 24V
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne), (obcigzenie rezystancyjne), maks.

maks.

Opoznienie wtaczenia <20 ms OpozZnienie wytaczenia <20 ms

Typ zestyku

2 NC and 4 NO contacts
forcibily guided (EN
61810-3 type A) (AgSnO
gold-plated)

Zywotno$é mechaniczna

10 x 106 potaczen
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2mA@24V,10mA@ 12
V,100mA @5V

Dane ogdlne

Robocza wysoko$¢ nad poziomem
morza

<2000 m, nad poziomem morza

Szyna montazowa TS 35

Dostepno$¢ przycisku testowego Nie

Mechaniczny wskaznik potozenia Nie

przetacznika

Barwny antracytowy

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Ztgcze zenskie
Klasa palnosci UL94 V-2
Komponent Pokrywa przekaznika
Klasa palnosci UL94 V-2
Komponent Ptyta bazowa przekaznika
Klasa palnosci UL94 V-0

Koordynacja izolacji

Koordynacja izolacji zgodnie z IEC 61984 Napiecie znamionowe 250V
Stopien zanieczyszczenia 2 Kategoria przepigciowa I}
odstep izolacyjny powierzchniowy i 23 mm wytrzymatos$¢ napieciowa strona 2,5 kVefekt.,/ 1 min

powietrzny strona sterowania - strona

obcigzenia

sterowania - strona obcigzenia

Typ izolacji na wejsciu oraz wyijsciu

Izolacja podstawowa

Wytrzymato$¢ dielektryczna
sgsiadujacych stykow

2,5 KVeff / 1 min.

Typ izolacji sgsiednich stykéw

Izolacja podstawowa

Wytrzymatos$¢ dielektryczna otwartego
styku

1,6 kVefekt. / 1 min.

wytrzymatos$¢ napieciowa wzgledem 4 kVef / 1 Min. Odpornos¢ na impulsy napieciowe na 2,5 kV

szyny nosnej wejsciu oraz wyjséciu

Stopien ochrony IP10 Odpornos$¢ na impulsy napieciowe przy 2,5 kV
sgsiadujacych stykach

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cULus) E223474

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 7 mm
pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 1 Nm

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
maks. jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, AWG 20
jednodrutowy, max. jednodrutowego, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 14 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

jednodrutowego, maks. (AWG)

przewoéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2

drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 20
drutu, min. (AWG)
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Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 14
drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.75 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunki
Schemat potaczen Wykres
Wykres Rysunek wymiarowany

Rysunek wymiarowany
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Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Phillips, SDK
PH DIN 5262, ISO 8764 /2-PH, uchwyt zgodny z ISO
8764-PH, koncowka Chrom Top, rekoje$é SoftFinish

Typ SDK PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749410000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118895636 (A): 1

llos¢ 18T

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzadzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478910 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny

llosé 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880110000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478798 samoprzylepny

llos¢ 200 ST
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Typ ESG 6/17 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880120000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478804 samoprzylepny

llogé 200 ST

ESG 6/15

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwadjne;j
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu ré6znych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukgcji

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja

Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118626148

llosé 3000 ST

ESG 6/17

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwatos$é: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwadjne;j
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzys$ci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rozne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/17 MM WS Wersja

Nr zam. 2005100000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 17 mm, biaty

GTIN (EAN) 4050118390728
llog¢ 3000 ST
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