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Wityki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne dla
wszystkich technik przytgczeniowych. Zakres produktéw
obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza od 1 do 10 bie-
gunoéw oraz umozliwia indywidualny montaz. Zapewnia
to maksymalna elastycznos$¢ dla kazdej aplikacji. Dosto-
sowane akcesoria zwiekszajg bezpieczenstwo i ochrone
przed czynnikami srodowiskowymi.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtyk, 6 mm2, 500V, 30 A, Liczba biegunow: 1,
Ciemnobezowy

Nr zam. 2762320000

Typ APG 6/1

GTIN (EAN) 4064675021322

llosé 50 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 51 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0079 inch
Wysoko$é 24.3 mm Wysokos¢ (cale) 0.9567 inch
Szeroko$c¢ 8.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3189 inch
Masa netto 7.75¢g
Temperatury
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogédlne
Liczba biegunéw 1 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22 Normy Zgodnie z wymaganiami
IEC 60947-7-1
dalsze dane techniczne
otwarte strony zamknieta rodzaj montazu wtykany
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 6 mm? Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe napiecie state 500V Znamionowe natezenie pradu 30A
Prad przy maksymalnym 3A Normy Zgodnie z wymaganiami
oprzewodowaniu IEC 60947-7-1
Znamionowe napiecie udarowe 8 kv Moc stratna zgodnie z wymaganiami [IEC 1.31 mW
60947-7-x
Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekréj przewodu (CSA) 8 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 300V
Prad Gr C (CSA) 29 A Nr certyfikatu (CSA) 200039-80099474
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Napiecie rozm. B (CSA) 300V Prad Gr B (CSA) 29 A

Napiecie rozm. D (CSA) 600V Prad Gr D (CSA) 5A

Min. przekroj przewodu (CSA) 22 AWG

dane znamionowe wg UL

Wielkos¢ przewodu Factory wiring max 8 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V

(cURus)

Napiecie rozm. D (cURus) 600V Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 22 AWG

(cURus) (cURus)

Prad rozm. B (cURus) 37 A Napiecie rozm. C (cURus) 600V

Prad rozm. C (cURus) 37 A Prad rozm. D (cURus) 5 A

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 8 AWG

(cURus)

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Nie Liczba potencjatéw 1

liczba poziomoéw 1

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos¢ odizolowania 12 mm

Rodzaj przytgcza PUSH IN liczba przytaczen 1

Zakres zaciskania, maks. 6 mm? Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Wielko$¢ ostrza 1,0x 5,5 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewod wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrodj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2

wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewoddw, przewdéd 6 mm?2 Przekrdj przytacza przewodéw, przewod 0.5 mm?2

jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92

ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92

ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92

ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Akcesoria
Wtyki

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wiyki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne
dla wszystkich technik przytgczeniowych. Zakres
produktéw obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza
od 1 do 10 biegunéw oraz umozliwia indywidualny
montaz. Zapewnia to maksymalng elastycznos$¢ dla
kazdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiekszajg
bezpieczenstwo i ochrone przed czynnikami
$srodowiskowymi.

Typ APGLE 6 Wersja

Nr zam. 2762400000 Element blokujacy (terminal), Wemid, pomaranczowy

GTIN (EAN) 4064675021407

llo$¢ 20 ST

Typ APGSR 6 Wersja

Nr zam. 2762390000 Odcigzenie kabla (terminal), Wemid, pomaranczowy

GTIN (EAN) 4064675021391

llo$¢ 20 ST

DEK 5/8
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z

» dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
f pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sie dzieki

Ogodlne dane zamoéwieniowe

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepoéw, ktére maja tendencije
do kumulowania sig, szczegélnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisow.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

e Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Typ DEK-A 5/8 MM WS Wersja

Nr zam. 2448860000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118462968

llos¢ 500 ST
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kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

neutralna
: Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
W: do wszystklich przewoglc’:w oraz wtykévy, a '.cakze
Crrrriig podzespp’fow elektroplcznych. System jest |dea!ny
e e do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
o e e szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
R o e o oznacznikow.
bl Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
I
|

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/8 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1856740000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248400850 Weidmueller, biaty

llos¢ 800 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z koncéwka okragta, SD
DIN 5265, 1ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 1.0X5.56X150 Wersja

Nr zam. 2749380000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 5.5 mm, Dtugos$é¢ koncéwki: 150
GTIN (EAN) 4050118895605 mm, Grubos$¢é koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T
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Wiyki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne
dla wszystkich technik przytgczeniowych. Zakres
produktéw obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza
od 1 do 10 biegunéw oraz umozliwia indywidualny
montaz. Zapewnia to maksymalng elastycznos$¢ dla
kazdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiekszajg
bezpieczenstwo i ochrone przed czynnikami
$srodowiskowymi.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ APGCE Wersja

Nr zam. 1514490000 Element kodujacy (terminal), Wemid, pomararniczowy, Szerokos$¢: 3.3
GTIN (EAN) 4050118321906 mm

llos¢ 50 ST

Typ MCV APG 6 Wersja

Nr zam. 2762380000 Seria A, Plyta zamykajaca

GTIN (EAN) 4064675021384

llosé 50 ST
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